
12022/07 – Änderungen vorbehalten d Internet: www.festo.com/catalogue/...

Steckdosenleitung KMYZ-4

Datenblatt

-Q- Temperaturbereich
–10 ... +50°C

• Für Ventile mit ZB- und 
ZC‑Magnetspulen

• VarianteKMYZ‑4‑...‑Bfürdie
Schnellschaltventile MH2/MH3

• VarianteKMYZ‑4‑...‑B‑EXfürdie
Verwendung bei eigensicheren 
CPV‑Ventilinseln

Allgemeine Technische Daten 
Typ KMYZ‑4‑...‑B KMYZ‑4‑...‑B‑EX

ElektrischerAnschluss Dosegewinkelt,viereckigeBauform
MSZC

Dosegewinkelt,viereckigeBauform
MSZB

offenesKabelende offenesKabelende
Leitungseigenschaft Standard Standard
Polzahl 2
Kabelaufbau [mm2] 2x0,35
Befestigungsart aufMagnetventilmitZentralschraubeM2
SchutzartnachEN 60529 IP40
Schutzleiteranschluss nicht vorhanden
Betriebsspannungsbereich [V DC] 3...36
Nennbetriebsspannung [V DC] 24
Einbaulage beliebig

Werkstoffe KMYZ‑4‑...‑B KMYZ‑4‑...‑B‑EX

Werkstoff Gehäuse PA
Kabelmantel PVC

Steckkontakte Bronze
Werkstoffhinweis RoHSkonform
LABS‑Konformität VDMA24364‑B2‑L

Betriebs- und Umweltbedingungen KMYZ‑4‑...‑B KMYZ‑4‑...‑B‑EX

Umgebungstemperatur [°C] –10...+50
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK1) 1
MaritimeKlassifizierung2) – sieheZertifikat
CE‑Zeichen(sieheKonformitätserklärung)3) nachEU‑RoHS‑Richtlinie
UKCA‑Zeichen(sieheKonformitätserklärung)3) nachUKRoHSVorschriften

1) KorrosionsbeständigkeitsklasseKBK 1nachFestoNormFN 940070 
NiedrigeKorrosionsbeanspruchung.TrockeneInnenraumanwendungbzw.TransportundLagerschutz.GiltauchfürTeilehinterAbdeckungen,imnichtsichtbarenInnenbereich,oderTeiledieimAnwen-
dungsfallabgedecktsind(z. B.Antriebszapfen).

2) WeitereInformationenwww.festo.com/catalogue/...dSupport/Downloads.
3) BitteentnehmenSiedenNutzungsbereichderKonformitätserklärung:www.festo.com/catalogue/...dSupport/Downloads. 

ImFallevonNutzungsbeschränkungenderGeräteinWohn‑,Geschäfts‑undGewerbebereichen,sowieKleinbetrieben,könnenweitereMaßnahmenzurReduzierungderStöraussendungerforderlichsein.
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Abmessungen  DownloadCAD‑Datena www.festo.com

[1] Befestigungsschraube
[2] NutfürBezeichnungsschild

IBS‑6x10(nichtimLiefer-
umfang)

[3] 2-adriges Kabel
[4] Anschlussbildfür

 ZB-Magnetspulen
[5] Anschlussbildfür

ZC‑Magnetspulen

Typ B1 D1 H1 H2 H3 L1

KMYZ-4 9,8 4,3 15 3,2 1 25

Bestellangaben 
Beschreibung Kabellänge Gewicht Teile‑Nr. Typ

[m] [g]

fürVentilemitZC‑Magnetspulen 0,5 10 193690 KMYZ-4-24-0,5-B
2,5 32 193691 KMYZ-4-24-2,5-B

fürCPV‑Ventile,fürdieVerwendungbeieigensicheren
CPV‑Ventilinseln

0,5 12 550324 KMYZ-4-0,5-B-EX
2,5 34,5 550481 KMYZ-4-2.5-B-EX
5 62,5 550482 KMYZ-4-5.0-B-EX

Abmessungen
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