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Caractéristiques
Enbref

• Distributeurdecommutationminiature3/2NC
• Optimisationpourunencombrementtrèsfaible,aveclargeurdeseulement5,9mm
• Grandeplagedepressionde-0,9à7bar,doncégalementcompatibleaveclevide
• Juxtaposition aisée
• Consommationd’énergietrèsréduitede0,5 W
• Avec LED et circuit de protection contre les surtensions
• Différentesvariantes12,24VDC,avecconnecteurmâle+câble(H5Z),ouavecbroches(T1)

Raccordpneumatique

Ilexistetroisversionspourlesdifférentesapplications :
• [B3F],[B3.2F]sousformededistributeurindividuelavecraccordscannelés
• [FB]avecraccordàbrideinf.pourlemontagededistributeurssuruneplaquededistribution
• [FF]jusqu’à20distributeursdirectementjuxtaposablescommeblocdedistributeur,avecraccordcannelé

[B3] Raccordcannelé3 mm [F] Flasque/embase

• Distributeurs individuels directs avec raccords cannelés • Distributeursindividuelsavecraccordàbride

Sensderaccordement
 
[B] Dessous [F] Frontal

• VOVK-…-FBavecraccordàbrideinf.
• Blocderaccordementpourdistributeurindividueloupour10distributeurs

• VOVK-..-FFavecraccordàbrideàl’avant
• pourunejuxtapositionfacilede2à20distributeurs
• Raccordsdetravailavecraccordscanneléspourtuyauxàdiamètreext.calibré
3mmou4mm

• Alimentationetéchappementencommunavecraccordscanneléspourtuyaux
àdiamètreext.calibré6mm

Circuits
 
[P] Circuit de protection
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Codes de type
001 Série

VOVK Electrodistributeur

002 Typededistributeur

B Distributeuràembase

003 Principe de construction

T Distributeuràclapet

004 Taille(distributeurs)

6 Taille 6

005 Fonctiondedistributeur

M32C Distributeur3/2,normalementfermé

006 Typederappelpourdistributeursmonostables

M Ressort mécanique

007 Air de pilotage

N Aucune

008 Tensiondeservicenominale

1 24 V DC
5 12 V DC

009 Raccordement électrique

H5Z PlandeposeH5Z
T1 Broche

010 Circuits

P Circuit de protection

011 Raccord pneumatique

F Flasque/embase
B3 Raccordcannelé3 mm
B3.2 Raccordcannelé3,2 mm

012 Sens de raccordement

F Frontal
B Dessous
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Fichetechnique
Caractéristiquestechniquesgénérales
Fonctiondedistributeur 3/2monostablefermé
Structure de construction Sensderaccordementparlebas;Sensderaccordementdevant;Distributeuràclapetavecressortderappel
Principed’étanchéité souple
Mode d’actionnement électrique
Typederappel ressort mécanique
Mode de pilotage Électrique
Sens d’écoulement Réversible
Fonctiond’échappement Réduction possible
Commande manuelle auxiliaire aucun
Modedefixation avectroudébouchant
Position de montage Indifférente
Diamètre nominal 0.36 mm
Débit nominal normal 5.5 l/min
Largeur 5.9 mm
Tempsdecommutationacti-
vé1)<cPosition>

≤13 ms

Noteconcernantletempsde
commutation activé

<=6 msavec0<p<6 bar,<=13 msavec-1<p<0 bar

Tempsdecommutationdésac-
tivé

≤6 ms

Noteconcernantletempsde
commutation désactivé

Avec–1<p<6 bar

1)13msenprésencedevide-0,9 barauniveauduraccord1

Conditionsdeserviceetambiantes
Fluidedeservice AircompriméselonISO8573-1 :2010[6 :4 :1]
Remarquesurlefluided’ex-
ploitation/commande

Fonctionnementlubrifiéimpossible

Pression de service -0.1...0.7 MPa
Pression de service -1...7 bar
Pression de service -14.5...100 psi
Températureambiante 5...50°C
Températuredufluide 5...50°C

Donnéesélectriques
Tensiondeservicenominale
CC

12 V,24 V

Raccord électrique 2pôles,Câble
Puissance absorbée électrique 0.5 W
Facteurdemarche 100%durant500 h

Matériaux
Matériau du boîtier PBT
Matériau ressort acier inoxydable fortement allié
Notesurlematériau Contientdessubstancesentravantlacapacitédemouillagedespeintures;ConformeàRoHS
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Dimensions
Dimensions–Distributeurindividuelavecraccordscannelés,raccordH5 TéléchargementdedonnéesdeCAO a www.festo.com

[1] AffichageàLED
[2] Raccord1
[3] Raccord2
[4] Raccord3

 B1 
 

B2 B3 H1 H2 H3 H4 H5 

VOVK-…-1H5ZP-B3F 9,4 6 5,9 15 15,5 4 4 2 

VOVK-…-5H5ZP-B3F 

VOVK-…-1H5ZP-B3.2F 

VOVK-…-5H5ZP-B3.2F 

    
 L1 

 
L2 L3 L4 L5 L9 L10 

VOVK-…-1H5ZP-B3F 37,8 24,1 3,8 5 300 2,6 0,7 

VOVK-…-5H5ZP-B3F 

VOVK-…-1H5ZP-B3.2F 

VOVK-…-5H5ZP-B3.2F 
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Dimensions
Dimensions–Distributeurindividuelavecraccordscannelés,raccordbroches TéléchargementdedonnéesdeCAO a www.festo.com

[1] AffichageàLED
[2] Raccord1
[3] Raccord2
[4] Raccord3

 B1 
 

B2 B3 B4 B5 H1 H3 H4 H5 

VOVK-…-1T1P-B3F 9,4 6 5,9 2,5 0,5 15 4 4 2 

VOVK-…-5T1P-B3F 

VOVK-…-1T1P-B3.2F 

VOVK-…-5T1P-B3.2F 

    
 H6 

 
H7 L1 L2 L3 L4 L6 L9 L10 

VOVK-…-1T1P-B3F 13,5 5 34 20,3 3,8 5 0,5 2,6 0,7 

VOVK-…-5T1P-B3F 

VOVK-…-1T1P-B3.2F 

VOVK-…-5T1P-B3.2F 
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Dimensions
Dimensions–Distributeurindividuelflasqueàl’avant,raccordbroches TéléchargementdedonnéesdeCAO a www.festo.com

[1] AffichageàLED

 B3 
 

B4 B5 H6 H7 L1 L2 L4 L6 

VOVK-…-1T1P-FF 5,9 2,5 0,5 13,5 5 29 20,3 0,9 0,5 

VOVK-…-5T1P-FF 
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Dimensions
Dimensions–Distributeurindividuelflasqueàl’avant,raccordH5 TéléchargementdedonnéesdeCAO a www.festo.com

[1] AffichageàLED

 B3 
 

H6 L1 L2 L4 L5 L7 

VOVK-…-1H5ZP-FF 5,9 14 32,8 24,1 0,9 300 27 

VOVK-…-5H5ZP-FF 
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Dimensions
Dimensions–Distributeurindividuelflasqueinférieur,raccordH5 TéléchargementdedonnéesdeCAO a www.festo.com

[4] AffichageàLED

 B1 
 

B2 B3 B6 D2 
@ 

H1 H6 H8 H9 

VOVK-…-1H5ZP-FB 9,4 6 5,9 4,2 1 13,5 14 11,5 0,8 

VOVK-…-5H5ZP-FB 

    
 L1 

 
L2 L3 L5 L7 L8 L9 L10 

VOVK-…-1H5ZP-FB 32,4 24,1 3,8 300 26,6 4,9 2,9 1 

VOVK-…-5H5ZP-FB 
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Electrodistributeur VOVK

Dimensions
Dimensions–Distributeurindividuelflasqueinférieur,raccordbroches TéléchargementdedonnéesdeCAO a www.festo.com

[1] AffichageàLED

 B1 
 

B2 B3 B4 B5 B6 D2 
@ 

H6 H7 

VOVK-…-1T1P-FB 9,4 6 5,9 2,5 0,5 4,2 1 13,5 5 

VOVK-…-5T1P-FB 

    
 H8 

 
H9 L1 L2 L3 L6 L8 L9 L10 L11 

VOVK-…-1T1P-FB 11,5 0,8 28,6 20,3 3,8 0,5 4,9 2,9 1 19,1 

VOVK-…-5T1P-FB 
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Dimensions
Dimensions–Blocderaccordementpourdistributeurindividuel TéléchargementdedonnéesdeCAO a www.festo.com

[1] Raccord1
[2] Raccord2
[3] Raccord3

 B1 
 

B2 B3 B4 D1 D2 
@ 

D3 D4 H1 

VOVK-…-H5ZP-FB 14 9 4,5 5 M5x0,8 3,2 M2x0,4 M3x0,5 21 

VABS-C12-6-B-M3 

    
 H2 

 
H3 H4 H5 H6 H7 L1 L2 L3 L4 

VOVK-…-H5ZP-FB 10,5 6 4,2 14 3,5 10,5 20 11,8 4,7 3 

VABS-C12-6-B-M3 
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Dimensions
Dimensions–Blocderaccordement10distributeurs TéléchargementdedonnéesdeCAO a www.festo.com

[1] Raccord1
[2] Raccord2
[3] Raccord3
[4] VOVK-...-...H5ZP-FB
[5] VOVK-...-...T1P-FB

 B1 
 

B2 B3 B4 B5 D1 D2 D3 D4 
@ 

H1 

VABM-C12-… 20 15,3 8,2 3 37,8 M5x0,8 M3x0,5 M2x1,4 3,2 14 

    
 H2 

 
H3 H4 H5 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 

VABM-C12-… 9 4,5 5 28,2 68 61 3,5 10,5 6 10,5 6 
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Dimensions
Dimensions–Embase TéléchargementdedonnéesdeCAO a www.festo.com

[1] Raccord2
[2] Piècederaccordement
[3] Raccordéquerredefixation
[4] Jointtorique
[5] Obturateur

 B1 
 

B2 D1 
@ 

H1 H2 L1 L2 L3 

VABS-C12-6-S-B3 6 3,6 2,6 13,9 12,8 13,6 5 4,7 

VABS-C12-6-S-B4 6 3,6 3,3 13,9 12,8 13,6 5 4,7 
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Dimensions
Dimensions–Plaquesd’extrémité TéléchargementdedonnéesdeCAO a www.festo.com

[1] Raccord1
[2] Raccord3
[3] Piècederaccordement
[4] Jointtorique
[5] Plaqued’extrémitégauche
[6] Plaqued’extrémitédroite

 B1 
 

B2 B3 B4 D1 
@ 

D2 
@ 

D3 
@ 

H1 

VABS-C12-6-S 13 12,8 7,5 5,5 5,1 3,4 3,4 11,5 

    
 H2 

 
H3 H4 L1 L2 L3 L4 

VABS-C12-6-S 6 5,5 4,7 13 3,6 2,8 2,8 
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Indications de commande
Distributeurindividuelavecraccordscannelés

Tensiondeservicenominale Raccordement électrique No.depièce Type
     

24 V DC PlandeposeH5Z 8122783 VOVK-BT6-M32C-MN-1H5ZP-B3.2F
8122782 VOVK-BT6-M32C-MN-1H5ZP-B3F

Broche 8122785 VOVK-BT6-M32C-MN-1T1P-B3.2F
8122784 VOVK-BT6-M32C-MN-1T1P-B3F

12 V DC PlandeposeH5Z 8122787 VOVK-BT6-M32C-MN-5H5ZP-B3.2F
8122786 VOVK-BT6-M32C-MN-5H5ZP-B3F

Broche 8122789 VOVK-BT6-M32C-MN-5T1P-B3.2F
8122788 VOVK-BT6-M32C-MN-5T1P-B3F

Distributeurindividuelavecraccordàbrideinf.,faceavant
Tensiondeservicenominale Raccordement électrique No.depièce Type

     

24 V DC PlandeposeH5Z 8122779 VOVK-BT6-M32C-MN-1H5ZP-FF
Broche 8122778 VOVK-BT6-M32C-MN-1T1P-FF

12 V DC PlandeposeH5Z 8122781 VOVK-BT6-M32C-MN-5H5ZP-FF
Broche 8122780 VOVK-BT6-M32C-MN-5T1P-FF

Distributeurindividuelavecraccordàbrideinf.
Tensiondeservicenominale Raccordement électrique No.depièce Type

     

24 V DC PlandeposeH5Z 8122775 VOVK-BT6-M32C-MN-1H5ZP-FB
Broche 8122774 VOVK-BT6-M32C-MN-1T1P-FB

12 V DC PlandeposeH5Z 8122777 VOVK-BT6-M32C-MN-5H5ZP-FB
Broche 8122776 VOVK-BT6-M32C-MN-5T1P-FB
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Accessoires
Blocderaccordement

Description No.depièce Type
    

Bloc de raccordement individuel 8122793 VABS-C12-6-B-M3
Pour10distributeurs 8122794 VABM-C12-6M-M5-M3-10

Blocderaccordement-SET
Sens de raccordement Description No.depièce Type

     

Latéral Bloc de raccordement pour diamètre 
extérieurdetuyaude4mm

8122791 VABS-C12-6-S-B4

Bloc de raccordement pour diamètre 
extérieurdetuyaude3mm

8122792 VABS-C12-6-S-B3

Plaquesd’extrémité-SETpourdia-
mètreextérieurdetuyaude6mm

8122790 VABS-C12-6-S
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