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Panel operatorski CDSB

Gtowne cechy

Krotki przeglad
Panel operatorski CDSB-A1 dostepny jest dla sterownikdw serwonapedow CMMT i systeméw sterowania CPX-E. Wbudowany, kolorowy wySwietlacz TFT z ekranem dotyko-
wym umozliwia zarbwno obstuge, jak i tatwa diagnostyke podtaczonego sterownika. Intuicyjna obstuge zapewnia tez diagnostyka bteddw z czytelnymi komunikatami o
btedach.
Po podtaczeniu mozna ustawic rozne parametry (w zaleznosci od sterownika) za pomoca rezystancyjnego ekranu dotykowego. Mozna odczytywac komunikaty diagno-
styczne i wykonywac aktualizacje.
Panel operatorski CDSB mozna podtaczy¢ do komputera za pomocg ztacza miniUSB. Urzadzenie wyswietla sie w komputerze jako urzadzenie pamieci masowej, na kto-
rym mozna zapisac pliki.

Seria

o Uniwersalna obstuga na réznych sterownikéw (CMMT lub CPX-E)
o Kolorowy ekran dotykowy

e Funkcja diagnostyczna

o Funkcja aktualizacji firmware (po podtaczeniu)

e Zasilanie doprowadzone jest ze sterownika

Wersja urzadzenia

Jezeli panel operatorski CDSB-A1 jest podtgczony do sterownika, aktywuje sie wskaznik:

o Jesli nie ma (jeszcze) potaczenia, pojawia sie komunikat ,Loading data“

o Jesli potgczenie zostanie nawigzane, wyswietli sie bezposrednio interfejs uzytkownika lub pierwszy punkt menu
o Za pomoca klawiszy ze strzatkami mozna wybrac funkcje z poziomu menu (np. diagnostyka)

e Zapomoca klawiszy ze strzatkami mozna przejs¢ z jednego poziomu menu do drugiego

e Pola, ktdre mozna edytowac lub ktore maja jaka$ funkcje, sa wyrdznione na niebiesko
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Kod zamdwieniowy

001 Seria 002 Wersja urzadzenia
CDSB Panel operatorski CDSB Al Wersja standardowa, podtaczana, 4:3, 1,77¢




Panel operatorski CDSB

Dane techniczne

Ogolne dane techniczne

Obszar zastosowan Tylko z CMMT, CPX-E-CEC
Wtasciwos¢ wyswietlacza Ekran dotykowy
Wskaznik Kolorowy TFT

Wielkos¢ wySwietlacza 1,77

Rozdzielczo$¢ monitora 128x160 pikseli

Zakres napiecia roboczego DC | 4.5...5.5V

Ztacze USB, technologia przy-
taczy

USB 2.0 typu B mini

Maks. dtugos¢ kabla 3m
Pamiec uzytkownika 3GB
Dane techniczne — mechaniczne
Waga produktu 36.6¢

Wymiary szer. x dt. x wys.

50mmx 45 mmx 19,6 mm

Materiaty
Materiat obudowy Wzmocniony PA6
Zgodnos¢ z LABS VDMA24364-strefa lll

Informacja o materiatach

Zgodnos¢ z dyrektywa RoHS

Warunki pracy i otoczenia

Temperatura otoczenia

0...60°C

Temperatura przechowywania

-20...70°C

Wzgledna wilgotnos¢ powie-
trza

maks. 95% przy 60°C
bez kondensacji

Znak CE (patrz deklaracja
zgodnosci)

zgodnie z dyrektywa UE RoHS

Zgodnie z dyrektywg kompatybilnoci elektromagnetycznej UE

Znak UKCA (patrz deklaracja

wg przepisow UK dot. EMV

zgodnosci) wg przepisow UK RoHS
Certyfikacja RCM Mark

Znak KC KC-EMV

Stopiefi ochrony P20
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Panel operatorski CDSB

Dane do zamodwienia

Dane do zaméwienia

Obszar zastosowan

Wtasciwos¢ wyswietlacza

Nr czesci

Typ

Tylko z CMMT, CPX-E-CEC

Ekran dotykowy

F 8070984

CDSB-A1
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