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Hlavné údaje
V skratke

KontrolérCMXLje6-osovýnízkonapäťovýkontrolér,ktorýslúžinariadeniekrokovýchmotorov.
• 6kanálovprekrokovémotorydo4,5A
• open-loop,žiadnevstupyenkodéra
• digitálnevstupynapripojeniemikrospínačazpriestorovéhoportáluEXCLnavykonaniereferenčnýchpohybovosí
• digitálnerozhranieEthernet,USB
• polohovaniepomocoupríkazovvGkóde
• interpolovanáprevádzkacezviacerékanályumožňujesynchrónnepohybyosí
• parametrizácia,programovanieauvedeniedoprevádzkyvprehľadnomajednoduchompoužívateľskomrozhraní(FestoAutomationSuite)
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Legendaktypovémuoznačeniu
001 rad

CMXL kontrolér

002 typmotora

ST krokovýmotorST

003 početosí

6 6

004 menovitýprúd

C4 4A

005 menovitévstupnénapätie

1 24VDC

006 protokolsiete/riadenie

MP multiprotokol
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Údajovýlist
Všeobecné technické údaje
podporovanékinematiky 3-osovéportályX-Y-Z
indikáciastavu LED(stavové)
prevádzkovýrežimkontroléra priamaprevádzka,referenčnájazda,riadenáprevádzka
spôsobyriadenia TCP/IP
pamäťovémédium microSD
zbernicovépripojenie zásuvka
rozhranieUSB USB2.0
rýchlosťprenosu 10/100Mbit/s
početdigitálnychlogických 
výstupov24VDC

19

početdigitálnychlogických
vstupov

9

vlastnostidigitálnychlogických
výstupov

konfigurovateľné,niegalvanickyoddelené

Elektrické údaje
rozsahprevádzkového 
napätiaDC

20,4...30V

menovitéprevádzkové 
napätieDC

24V

príp.rozsahnapájania 
záťaže

±10%

prúdovázáťažnavýstup 4 450mA
menoviténapätie 
napájanialogikyDC

24V

prípust.rozsahnapájania
logiky

±10%

Prevádzkové podmienky a podmienky okolia
teplotaokolia 10...40°C
teplotaskladovania -20...60°C
krytie IP00
triedaodolnosti 
protikoróziiKBK

0–žiadnenárokynaodolnosťprotikorózii

hmotnosťvýrobku 155
poznámkaomateriáli vzmysleRoHS
LABSlátky VDMA24364,zónaIII

Protokol zbernice
zbernicovépripojenie Ethernet

pripojenieprocesu DriveswithPositioningFunction
Ethernet,podporované
protokoly

TCP/IP

rozhranieEthernet RJ45(zásuvka,8pinov)
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Rozmery
Rozmery – kontrolér CMXL CADmodelynastiahnutieawww.festo.sk

B1 B2 D1 H1 H2 L1 L2
Ø

CMXL-ST6-NE-C4-1-MP 19,6 3,5 4,3 140 130 134 124
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Typovéoznačenie
Typové označenie

protokol č.dielu typ

Ethernet,HTTP,TCP/IP 8168593 CMXL-ST6-NE-C4-1-MP


