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Kyvné pohony DRRS

Hlavné údaje
Vskratke Ďalšieinformácie→ drrs

• princípozubenéhohriadeľaapastorka
• veľmiveľkápresnosťvkoncovýchpolohách
• vysokázaťažiteľnosťložiska,presnéabezvôle
• vysokéhmotnostnémomentyzotrvačnosti
• definovanérozhrania
• obojstrannýprívodstlačenéhovzduchu
• obojstrannédrážkynaupevneniesnímačovpolohy
• variabilnémožnostiupevnenia
• ideálnepremanipulačnútechniku

Grafy Ďalšieinformácie→ drrs

Grafyuvedenévtomtodokumentesúkdispozíciiajonline.Tammátemožnosťzobraziťsipresnéhodnoty.

Menovitýuholkyvu[°]

Uholkyvusanastavujeprostredníctvomtlmiacichprvkovpomocouskrutkovačaprešesťhrannéskrutky.Zmenšenieuhlakyvubymalobyť 
rovnomernerozloženénaobekoncovépolohy.
• Otáčanievsmerehodinovýchručičiek:uholkyvusazmenšuje
• Otáčanieprotismeruhodinovýchručičiek:uholkyvusazväčšuje

Výstuphriadeľa
 
[FH] hriadeľsprírubou,dutý

• Hriadeľjezvnútradutý.Atakjemožnévyužiťhonaprenos 
elektrickýchsignálovalebostlačenéhovzduchu.

• Naprenosstlačenéhovzduchucezdutýhriadeľsprírubousúnutné
hadicenastlačenývzduch.

Tlmenie
 
[P] elastickétlmiacekrúžky/podložky,obojstranne

elastickétlmenieskovovýmdorazom
Výhody:
• niejepotrebnénastavenie
• šetreniečasom

Snímaniepolohy
 
[A] snímaniepolohy

Snímaniepolohyumožňujezistiťľubovoľnúpolohupomocousnímačov
polohy.

Špeciálnevlastnostimateriálu

Odporúčanédozariadenínavýrobulítiovo‑iónovýchbatérií.
Produkt:
• Nesmúsapoužívaťkovovémateriály,vktorýchsanachádzameď,zinokalebonikelvmnožstvepresahujúcom1%hmotnosti.Výnimkoujenikel 
voceli,chemickyponiklovanépovrchy,plošnéspoje,vodiče,elektrickékonektoryacievky.

Príslušenstvo:
• Informácieotom,aképríslušenstvojevhodnénavýrobulítiovo‑iónovýchbatérií,vámposkytnevašakontaktnáosobavoFesto.
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Kyvné pohony DRRS

Legendaktypovémuoznačeniu
001 rad

002 veľkosť[mm]

003 menovitýuholkyvu[°]

004 výstuphriadeľa

005 tlmenie

006 snímaniepolohy
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Kyvné pohony DRRS

Údajovýlist
Všeobecnétechnickéúdaje
veľkosť 12 16 20 25

konštrukcia ozubenýhriadeľ/pastorok
spôsobfungovania dvojčinný
pneumatickýprípoj M3 M5
spôsobupevnenia voliteľne:

supevňovacousúpravou
priebežnýotvor
svnútornýmzávitom

uholkyvu 180deg
tlmenie elastickétlmiacekrúžky/podložky,obojstranne
opakovateľnápresnosť 0,05deg 0,07deg
bočnéhádzanietaniera 0,05mm 0,07mm
snímaniepolohy1) presnímačpolohy
montážnapoloha ľubovoľná

1)Zohľadniterozsahpoužitiasnímačov.

Prevádzkovépodmienkyapodmienkyokolia
veľkosť 12 16 20 25

prevádzkovýtlak 0,3...0,8MPa
prevádzkovýtlak 3...8 bar
prevádzkovýtlak 43,5...116psi
poznámkaoprevádzkovom/
riadiacommédiu

prevádzkasmazanímmožná(mazaniejepotomužpriďalšejprevádzkenevyhnutné)

prevádzkovémédium stlačenývzduchpodľaISO8573‑1:2010[7:4:4]
teplotaokolia 0...60°C
teplotaskladovania ‑20...60°C
triedaodolnostiprotikorózii
KBK1)

1–nízkenárokynaodolnosťprotikorózii

1)Ďalšieinformáciewww.festo.sk.

Hmotnosti
veľkosť 12 16 20 25

hmotnosťvýrobku 310g 630g 790g 1240g

Silyamomenty
veľkosť 12 16 20 25

max.axiálnazáťažstaticky 80N 140N 350N 450N
max.ohybovýmoment 2Nm 4Nm 5Nm 10Nm
teoretickýkrútiacimoment
pri0,6MPa(6bar,87psi)1)

0,9Nm 2,1Nm 3,3Nm 6,6Nm

prípustnýhmotnostný 
momentzotrvačnosti

0,005kgm² 0,008kgm² 0,018kgm² 0,04kgm²

1)Akvkoncovýchpoloháchpôsobíprotismeruotáčaniamoment,ktorýprekračuje50%teoretickéhokrútiacehomomentu,niejemožnézaručiťpresnúkoncovúpolohu. 
Dásatomupredísťpomocoukyvnéhopohonusdvojnásobnýmkrútiacimmomentom.

Materiály
veľkosť 12 16 20 25

materiáltelesa eloxovanýhliník
materiálhriadeľapohonu –
materiáltesnení NBR

TPE‑U(PU)
poznámkaomateriáli v zmysle RoHS
LABSlátky VDMA24364‑C1‑L
triedačistotypriestorov trieda9vzmysleISO14644‑1
vhodnosťnavýrobu 
lítiovo‑iónovýchbatérií

Nesmúsapoužívaťkovovémateriály,vktorýchsanachádzameď,zinokalebonikelvmnožstvepresahujúcom1%hmotnosti. 
Výnimkoujenikelvoceli,chemickyponiklovanépovrchy,plošnéspoje,vodiče,elektrickékonektoryacievky.
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Kyvné pohony DRRS

Údajovýlist
Uholkyvu

Vzásadeplatí: 
uholkyvu≥uholtlmenia 
uholkyvu=180°+rozdieluhlakyvuvpravo+rozdieluhlakyvuvľavo 
 
1=rozdieluhlakyvuvľavo 
(+) 
2=rozdieluhlakyvuvľavo 
(–) 
3=uholtlmenia 
4=uholkyvu 
5=uholtlmenia 
6=rozdieluhlakyvuvpravo(–) 
7=rozdieluhlakyvuvpravo(+) 
 
Poznámka: 
Zobrazenápolohahriadeľasprírubouzodpovedástredovejpolohe
(uholkyvu90°).

veľkosť 12 16 20 25

uholkyvu 180deg
min.uholkyvu1) 45deg
max.uholkyvu 200deg
rozsahnastaveniauhla 
kyvunakoncovúpolohu 2)

10/‑100deg

uholtlmenia 23,5deg 19,5deg 27,5deg 25,5deg

1)Jemožnénastaviťajmenšíuholkyvu.Notýmsaznížitlmiacaenergia.
2)Plynulonastaviteľné.

Nastavenieuhlakyvu

smerotáčaniadoprava: 
‑uholkyvusazmenšuje 
smerotáčaniadoľava: 
‑uholkyvusazväčšuje 
 
Uholkyvusanastavujeprostredníctvomtlmiacichprvkovpomocou
skrutkovačaprešesťhrannéskrutky.Zmenšenieuhlakyvubymalobyť
rovnomernerozloženénaobekoncovépolohy.

Max.prípustnýhmotnostnýmomentzotrvačnostiJnahriadelisprírubouvzávislostiodčasukyvut(priizbovejteploteaprevádzkovomtlaku
0,6MPa(6bar,87psi))–DRRS-12-180-...-P,uholkyvu180°

t [s]

J [
kg

cm
2]

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2
0.1

1

10

100

DRRS-12-180-FH-P (180°)
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Kyvné pohony DRRS

Údajovýlist
Max.prípustnýhmotnostnýmomentzotrvačnostiJnahriadelisprírubouvzávislostiodčasukyvut(priizbovejteploteaprevádzkovomtlaku
0,6MPa(6bar,87psi))–DRRS-16-180-...-P,uholkyvu180°

t [s]

J [
kg

cm
2]

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2
0.1

1

10

100

DRRS-16-180-FH-PA (180°)

Max.prípustnýhmotnostnýmomentzotrvačnostiJnahriadelisprírubouvzávislostiodčasukyvut(priizbovejteploteaprevádzkovomtlaku
0,6MPa(6bar,87psi))–DRRS-20-180-...-P,uholkyvu180°

t [s]

J [
kg

cm
2]

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2
0.1

1

10

100
200

DRRS-20-FH-P-A (180°)

Max.prípustnýhmotnostnýmomentzotrvačnostiJnahriadelisprírubouvzávislostiodčasukyvut(priizbovejteploteaprevádzkovomtlaku
0,6MPa(6bar,87psi))–DRRS-25-180-...-P,uholkyvu180°

t [s]

J [
kg

cm
2]

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2
0.1

1

10

100

1000

DRRS-25-180-FH-P-A (180°)
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Kyvné pohony DRRS

Údajovýlist
Max.zaťažiteľnosťnanásuvnejprírubeDARF-Q13-...-1

‑PreradiálnesilyFyplatiahraničnéhodnotyprehriadeľspríruboua
max.ohybovýmomentnásuvnejpríruby. 
‑Max.ohybovýmomentpredstavujehraničnézaťaženienásuvnej 
prírubyanesmiebyťprekročený. 
‑Nulovýbodprerozmerzjevždyrovinaprírubyzákladnéhopohonu 
nezávisleodkonštrukčnýchdielov. 
‑Max.axiálnazáťažstatickypredstavujedodatočnézaťaženie.

veľkosť 12 16 20 25

max.axiálnazáťažstaticky 80N 140N 350N 450N
max.ohybovýmoment 2Nm 4Nm 5Nm 10Nm
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Kyvné pohony DRRS

Rozmery
CADmodelynastiahnutieawww.festo.sk

[1] drážkapresnímač
[2] prívodystlačenéhovzduchu
[3] upevňovaciezávity
[4] preprofilovéupevnenie
[5] tlmenieP
[6] Poznámka:Kyvnýpohonsamôžepoužívaťibapriškrtenejprevádzke.Škrtiaceprvkysamusiapripevniťčonajbližšiekukyvnémupohonu.
[7] Poznámka:Zobrazenápolohahriadeľasprírubouzodpovedástredovejpolohe(uholkyvu90°).
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Rozmery
B1 B2 B3 D1 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D13

@ @ @ @ @ @ @
±0,05 H8 H8 H7

DRRS-12-180-FH-PA 45 36 23 20 26 7 5 5 M3
9 8 M5

M6x0,5
DRRS-16-180-FH-PA 60 44,2 30,8 21 34

12 8 7 M4
M8x1

DRRS-20-180-FH-PA 65 48,5 32,4 24 39 M10x1
DRRS-25-180-FH-PA 60 60 37,2 26 49,5 15 10,5 9 M5 12 10 M6 M12x1

D14 EE H1 H2 H3 H4 H5 L1 L2 L3 L5
@

±0,1 180° min. max.

DRRS-12-180-FH-PA 42 M3 32 25,7 19,2 6,3 2,1 89 44,5

2,5

14 –7,8 +1,2
DRRS-16-180-FH-PA 52

M5
39 32 27,2 7 2,3 114 57 19,1 –10,4

+1,5
DRRS-20-180-FH-PA 59 41 34,3 28,5 6,7 1,6 120 60 19,8 –10,3
DRRS-25-180-FH-PA 68 46 39 31,5 7 1,8 150 75 22,5 –13,2 2

L6 L7 T1 T2 T3 T4 T5 T8 T9 ß1 ß2

max. +0,1 +0,1

DRRS-12-180-FH-PA 50 34,6 4,8 1,2
4,7 2,1 2,1

18,9 1,6 8 3
DRRS-16-180-FH-PA 64 43,4 6

1,6
14,5

2,6
10

5
DRRS-20-180-FH-PA 70 50 9,2 15 13
DRRS-25-180-FH-PA 80 60 9 2,1 5,7 2,6 2,6 18 3,2 15 6
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Kyvné pohony DRRS

Rozmery
Rozmery–násuvnáprírubaDARF-Q13-...-1 CADmodelynastiahnutieawww.festo.sk

[1] skrutkasvalcovouhlavou
[2] otvorprestrediacepuzdro
[3] montážnydieljemožnéumiestniťkaždých90°

B1 B2 D1 D2 D3 D4 D5 D6
+0,1 @ @ @ @
–0,2 h9 H8 H9

DARF-Q13-12-1 10 4,8 40 32 20 3 6 M5x0,8
DARF-Q13-16-1 10,5 6,2 51,5 43 28

4 9 M6x1
DARF-Q13-20-1 12 7,5 58 48 32
DARF-Q13-25-1 13 10 66 55 35 5 11 M8x1,25

H1 H2 L1 L2 T1 T2 W1

±0,05

DARF-Q13-12-1 9 41 15

2 2

3,5

22,5
DARF-Q13-16-1 10 49 20,5

4,5
DARF-Q13-20-1 10,5 51,5 23
DARF-Q13-25-1 12 58 26,5 5,5
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Kyvné pohony DRRS

Rozmery
Rozmery–profilovéupevnenieEAHF-L2-...-P CADmodelynastiahnutieawww.festo.sk

B1 B2 B3 D1 D2 D3 H2 H4 H5 L1 L2
@ @

H13 H13 ±0,1

EAHF-L2-25-P DRRS-12 64,4

9,7

55

4,5 8 4 4,9 4,2 9 53 40
DRRS-16 79,4 70
DRRS-20 84,4 75
DRRS-25 94,4 85
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Kyvné pohony DRRS

Rozmery
Rozmery–profilovéupevnenieEAHF-L2-...-P-S CADmodelynastiahnutieawww.festo.sk

B1 B2 B3 D1 D2 H2 H4
@ @

H13 H13 ±0,1

EAHF-L2-25-P-S DRRS-12 64,4

9,7

55

4,5 8 4,9 4,2
DRRS-16 79,4 70
DRRS-20 84,4 75
DRRS-25 94,4 85

H540 L1 L3 L4 L5

min. max. min. max. min.

EAHF-L2-25-P-S DRRS-12

9 19

59 83 40 64

3
DRRS-16 73 108 54 89
DRRS-20 79 114 60 95
DRRS-25 89 144 70 125
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Kyvné pohony DRRS

Typovéoznačenie
DRRS

veľkosť uholkyvu tlmenie pneumatický
prípoj

č.dielu typ

12 180deg elastickétlmiace
krúžky/podložky,
obojstranne

M3 8163607 DRRS-12-180-FH-PA
16 M5 8163609 DRRS-16-180-FH-PA
20 8163611 DRRS-20-180-FH-PA
25 8163613 DRRS-25-180-FH-PA
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Kyvné pohony DRRS

Prehľadpripojiteľnýchkomponentov
Prehľadpripojiteľnýchkomponentov

Príslušenstvo astrana/internet
typ/objednávacíkód opis

[1] kyvnýpohonDRRS dvojčinný drrs
[2] strediacepuzdroZBH navycentrovaniepohonu 16
[3] strediacepuzdroZBH nacentrovaniemontážnychdielov(súsúčasťoudodávkymontážnychdielov) 16
[4] násuvnáprírubaDARF‑Q13‑...‑1 namontážnahriadeľsprírubou 16
[5] strediacepuzdroZBH nacentrovaniemontážnychdielov(súsúčasťoudodávkymontážnychdielov) 16
[6] snímačpolohySMT‑8 ‑preveľkosť16...25 

‑nasnímaniepolohypiesta
17

[6] snímačpolohySDBT‑MSB ‑preveľkosť16...25 
‑nasnímaniepolohypiesta

17
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Kyvné pohony DRRS

Prehľadpripojiteľnýchkomponentov
Príslušenstvo astrana/internet

typ/objednávacíkód opis

[6] snímačpolohySMT‑10 ‑preveľkosť12 
‑nasnímaniepolohypiesta

17

[6] snímačpolohySDBC‑MSB ‑preveľkosť12 
‑nasnímaniepolohypiesta

17

[7] profilovéupevnenieEAHF‑L2‑...‑P naupevnenie,naprofilzboku 16
[8] profilovéupevnenieEAHF‑L2‑...‑P‑S naupevnenie,naprofilzboku 16
[9] tlmenieP elastickétlmenieskovovýmdorazom dyef
[10] škrtiacispätnýventilGRLA nanastavenierýchlostikyvu 17
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Kyvné pohony DRRS

Príslušenstvo
NásuvnáprírubaDARF-Q13-...-1

veľkosť spôsob 
upevnenia

materiál 
príruby

hmotnosť 
výrobku

č.dielu typ

12 priebežným
otvoroma  
strediacim 
puzdrom

hliníková 
tvárnazliatina,
eloxovaná

23g 8163621 DARF-Q13-12-1
16 52g 8163622 DARF-Q13-16-1
20 66g 8163623 DARF-Q13-20-1
25 94g 8163624 DARF-Q13-25-1

ProfilovéupevnenieEAHF-L2-...-P
materiálpodložky poznámka 

omateriáli
hmotnosťvýrobku č.dielu typ

hliníkovátvárna 
zliatina,eloxovaná

v zmysle RoHS 19g 4835684 EAHF-L2-25-P

ProfilovéupevnenieEAHF-L2-...-P-S
materiálpodložky poznámka 

omateriáli
hmotnosťvýrobku č.dielu typ

hliníkovátvárna 
zliatina,eloxovaná

v zmysle RoHS 4g 5183153 EAHF-L2-25-P-S

StrediacepuzdroZBH-5
opis materiál

puzdra
veľkosťbalenia hmotnosť 

výrobku
č.dielu typ

preveľkosť12 oceľ 10 1g 8146543 ZBH-5-B

StrediacepuzdroZBH-7
opis materiál

puzdra
veľkosťbalenia hmotnosť 

výrobku
č.dielu typ

preveľkosť12,
16,20

oceľ 10 1g 8146544 ZBH-7-B

StrediacepuzdroZBH-9
opis materiál

puzdra
veľkosťbalenia hmotnosť 

výrobku
č.dielu typ

preveľkosť12,
16,20,25.

oceľ 10 2g 8137184 ZBH-9-B

StrediacepuzdroZBH-12
opis materiál

puzdra
veľkosťbalenia hmotnosť 

výrobku
č.dielu typ

preveľkosť16,
20,25

oceľ 10 1g 8137185 ZBH-12-B

ŠkrtiacispätnýventilGRLA
pneumatickýprípoj2 pneumatickýprípoj1 hmotnosťvýrobku č.dielu typ

M3 nástrčnýprípoj3mm 7g 175041 GRLA-M3-QS-3
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Kyvné pohony DRRS

Príslušenstvo
ŠkrtiacispätnýventilGRLA

pneumatickýprípoj2 pneumatickýprípoj1 hmotnosťvýrobku č.dielu typ

M5 nástrčnýprípoj3mm 13g  q193137 GRLA-M5-QS-3-D

SnímačepolohySMT-10Mprekruhovúdrážku,magnetorezistívne–preveľkosť12
spôsob 
upevnenia

spínacívýstup elektrický 
prípoj

dĺžkakábla č.dielu typ

priskrutkované,
možnosťnasadenia
zhoradodrážky

3žilyNPN, 
spínač

voľnýkoniec 2,5m  q551377 SMT-10M-NS-24V-E-2,5-L-OE
konektorM8,
kódovanieA

0,3m  q551379 SMT-10M-NS-24V-E-0,3-L-M8D

3žilyPNP, 
spínač

voľnýkoniec 2,5m  q551373 SMT-10M-PS-24V-E-2,5-L-OE
konektorM8,
kódovanieA

0,3m  q551375 SMT-10M-PS-24V-E-0,3-L-M8D

2žilyPNP, 
spínač

voľnýkoniec 2,5m  q551382 SMT-10M-ZS-24V-E-2,5-L-OE

SnímačepolohySDBC-MSBprekruhovúdrážku,magnetorezistívne–preveľkosť12
spínacívýstup funkciaspínacieho

prvku
elektrickýprípoj dĺžkakábla č.dielu typ

NPN spínač voľnýkoniec 2m 8139724 SDBC-MSB-1L-NU-K-2-LE
konektorM8, 
kódovanieA

0,3m 8139727 SDBC-MSB-1L-NU-K-0.3-M8

PNP voľnýkoniec 2m 8139723 SDBC-MSB-1L-PU-K-2-LE
konektorM8, 
kódovanieA

0,3m 8139726 SDBC-MSB-1L-PU-K-0.3-M8

bezkontaktne,
2vodiče

voľnýkoniec 2m 8139725 SDBC-MSB-1L-ZU-K-2-LE

SnímačepolohySMT-8MpredrážkuT,magnetorezistívne–preveľkosť16...25
spôsob 
upevnenia

spínacívýstup elektrický 
prípoj

dĺžkakábla č.dielu typ

priskrutkované,
možnosťnasadenia
zhoradodrážky

3žilyNPN, 
spínač

voľnýkoniec 2,5m  q574338 SMT-8M-A-NS-24V-E-2,5-OE
konektorM8,
kódovanieA

0,3m  q574339 SMT-8M-A-NS-24V-E-0,3-M8D

3žilyPNP, 
spínač

voľnýkoniec 2,5m  q574335 SMT-8M-A-PS-24V-E-2,5-OE
konektorM8,
kódovanieA

0,3m  q574334 SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D

2žilyPNP, 
spínač

voľnýkoniec 5m  q8165237 SMT-8M-A-ZS-24V-E-5,0-OE

SnímačpolohySDBT-MSBpredrážkuT,magnetorezistívny–preveľkosť16...25
spínacívýstup funkciaspína‑

ciehoprvku
elektrický 
prípoj

dĺžkakábla č.dielu typ

NPN spínač voľnýkoniec 2m 8150172 SDBT-MSB-1L-NU-K-2-LE
konektorM8,
kódovanieA

0,3m 8150175 SDBT-MSB-1L-NU-K-0.3-M8

PNP voľnýkoniec 2m 8150171 SDBT-MSB-1L-PU-K-2-LE
konektorM8,
kódovanieA

0,3m 8150174 SDBT-MSB-1L-PU-K-0.3-M8

bezkontaktne,
2vodiče

voľnýkoniec 2m 8150173 SDBT-MSB-1L-ZU-K-2-LE
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Kyvné pohony DRRS

Príslušenstvo
SpojovacievedenieNEBU,priame

elektrickýprípoj1,pri‑
pojovaciatechnika

elektrickýprípoj2,
pripojovaciatechnika

elektrickýprípoj2,
početpinov/žíl

dĺžkakábla č.dielu typ

M8x1,kódovanieA,
podľaEN61076‑2‑104

voľnýkoniec 3 2,5m 541333 NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
5m 541334 NEBU-M8G3-K-5-LE3

SpojovacievedenieNEBU,uhlové
elektrickýprípoj1,pri‑
pojovaciatechnika

elektrickýprípoj2,
pripojovaciatechnika

elektrickýprípoj2,
početpinov/žíl

dĺžkakábla č.dielu typ

M8x1,kódovanieA,
podľaEN61076‑2‑104

voľnýkoniec 3 2,5m 541338 NEBU-M8W3-K-2.5-LE3
5m 541341 NEBU-M8W3-K-5-LE3


