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Modulo di bloccaggio EV

Codice tipo

001 Serie 003 Corsa [mm]

EV Modulo di bloccaggio, a semplice effetto 3 3
4 4

002 Area di serraggio 5 5

12 ?12

16 @16

20 @20

25 @25

32 732

40 340

50 @50

63 763

1030 10x30 mm

1540 15x40 mm

1563 15x63 mm

2075 20x75 mm

20120 20x120 mm

20180 20x180 mm
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Foglio dati

Dati tecnici generali — Modulo di bloccaggio, quadrato

Modulo di bloccaggio EV

Superficie di serraggio 10x30 15x40 15x63 20x75 20x120 20x180
Attacco pneumatico M3 M5

Tipo di montaggio Con foro passante

Posizione di montaggio Qualsiasi

Dati tecnici generali — Modulo di bloccaggio, rotondo

Superficie di serraggio 312 |®16 |®20 @25 7?32 @ 40 @50 763
Attacco pneumatico M3

Tipo di montaggio Con foro passante

Posizione di montaggio Qualsiasi

Condizioni di esercizio — Modulo di bloccaggio, quadrato

Superficie di serraggio 10x30 [ 15x40 | 15%63 2075 20x120 20x180
Fluido di lavoro Aria compressa a norma IS0 8573-1:2010 [7:-:-]

Pressione d‘esercizio <87 psi 29...87 psi

Pressione d‘esercizio <0,6 MPa 0,2 ...0,6 MPa

Pressione di lavoro <6 bar 2...6bar

Temperatura ambiente -20 ... 40°C

Condizioni di esercizio — Modulo di bloccaggio, rotondo

Superficie di serraggio @12 |(Z)16 |(2520 |(Z)25 |(2532 @40 |®50 363
Fluido di lavoro Aria compressa a norma IS0 8573-1:2010 [7:-:-]

Pressione d‘esercizio <0,6 MPa

Pressione di lavoro <6 bar

Pressione d‘esercizio <87 psi

Temperatura ambiente -10 ... 40°C

Pesi — Modulo di bloccaggio, rettangolare

Superficie di serraggio 10x30 15x40 15x63 20x75 20x120 20x180
Peso prodotto 20g 45¢g 658 130¢g 190¢g 270g
Pesi — Modulo di bloccaggio, rotondo

Superficie di serraggio @12 B16 @20 @25 @332 @40 @50 ?63
Peso prodotto 11¢g 15¢ 19¢ 24g 34g 52¢g 68¢g 100 g
Materiali

Materiale corpo Alluminio pressofuso

Materiale membrana TPE-U(PU)

Conformita PWIS VDMA24364-B1/B2-L

Forze - Modulo di bloccaggio, quadrato

Superficie di serraggio 10x30 15x40 15x63 20x75 20x120 20x180
Forza di serraggio a 0,6 MPa 95 195 350 660 1.100 1.690

(6 bar, 87 psi), 1 mm di corsa

Forza di serraggioa 0,6 MPa | 80 165 290 600 1.000 1.480

(6 bar, 87 psi), corsa max

Forze - Modulo di bloccaggio, rotondo

Superficie di serraggio @12 @16 @20 @25 @332 @40 @50 263
Forza di serraggio a 0,6 MPa 55 102 162 226 376 680 1.090 1.660
(6 bar, 87 psi), 1 mm di corsa

Forza di serraggio a 0,6 MPa 56 125 187 271 456 675 1.075 1.640
(6 bar, 87 psi), corsa max
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Modulo di bloccaggio EV

Dimensioni

Dimensioni — Modulo di bloccaggio, rettangolare

Download dati CAD &’ www.festo.com
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[1] corsa massima consentita contro la battuta
[2] Collegamento all’aria opzionale, riposizionando il tappo di chiusura
[3] Superficie di bloccaggio
B1 B2 B3 D1 E1 H1 H2 H3 H7 L1 L2 L3 L4 Tl
%]
EV-10/30-3 17 9 3 3,3 M3 14,5 03 12,5 3 3 45 13,5 37 16 4,6
EV-15/40-4 55 13 47 25 3
23 15,5 4,9 4,3 M5 18,054 16 4 4,8
EV-15/63-4 ’ 80 13 72 50 3
EV-20/75-5 98 18,9 88 55 5,2
EV-20/120-5 33 23 9,5 5,3 M5 21,5 057 19,5 5 4,8 144 18,9 134 103 5,2
EV-20/180-5 204 18,9 194 161 5,2
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Modulo di bloccaggio EV

Dimensioni
Dimensioni — Modulo di bloccaggio, rotondo Download dati CAD &’ www.festo.com
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[1] corsa massima consentita contro la battuta
[2] Superficie di bloccaggio
B1 B2 B3 D1 D2 D3 D4 D5 H1 H2 H3 H4 L1 L2
2] @ ] @
EV-12-3 29 16,5 13 3,5 2 M3 6,5 3 10,5 3 4 3,5 25 18
EV-16-4 33 18,5 15 3,5 2 M3 6,5 7 10,5 4 4 3,5 29 22
EV-20-4 37 20,5 16,5 4,5 2 M3 6,5 11 10,5 4 4 3,5 33 25
EV-25-4 42 23 18,5 5,5 2 M3 6,5 16 10,5 4 4 3,5 38 28
EV-32-5 49 26,5 21 5,5 2 M3 6,5 23 10,5 5 4 3,5 45 34
EV-40-5 57 30,5 25 5,5 2 M3 6,5 31 10,5 5 4 2,5 53 42
EV-50-5 67 35,5 29 5,5 2 M3 6,5 41 10,5 5 4 2,5 63 49
EV-63-5 80 42 34 5,5 2 M3 6,5 54 10,5 5 4 2,5 76 60
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Modulo di bloccaggio EV

Dimensioni

Dimensioni - Fissaggio a piedini HBEV

Download dati CAD &’ www.festo.com
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[1] Modulo di bloccaggio EV
[2] Direzione di serraggio
B1 B2 D1 D2 D3 H1 L1 L2 L3 L4 L5 T1
@ @
HBEV-10/30 20 9 4,5 8 M3 10 45 23 37 - 22,5 4,6
HBEV-15/40 55 29 47 - 27,5 7
25 15,5 5,4 11 M4 15
HBEV-15/63 80 50 72 - 40 7
HBEV-20/75 98 64 88 - 49 9
HBEV-20/120 36 23 6,4 13 M5 16 144 110 134 - 72 9
HBEV-20/180 204 170 194 60 102 9
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Dimensioni

Dimensioni - Piastra di spinta EV-...-DP per modulo di bloccaggio, quadrato
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[1] La piastra di spinta puo essere inserita a scatto sulla membrana del modulo di serraggio.

Modulo di bloccaggio EV

Download dati CAD & www.festo.com

H4 H5 Hé6 L5
EV-10/30-DP 17 5 2,5 19
EV-15/40-DP 2
/ 20,5 5,6 2,5 2
EV-15/63-DP 54
EV-20/75-DP 63
EV-20/120-DP 24,5 6,6 3 109
EV-20/180-DP 169



https://www.festo.com/catalogue/
https://www.festo.com/catalogue/ev

Modulo di bloccaggio EV

Dimensioni

Dimensioni - Piastra di spinta EV-...-DP per modulo di bloccaggio, rotondo
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[1] La piastra di pressione puo essere inserita sulla membrana del modulo di serraggio mediante una leggera pressione e un movimento rotatorio.

|

Download dati CAD & www.festo.com

D6 H5

]
EV-12-DP 11 1,6
EV-16-DP 15 1,6
EV-20-DP 19 1,6
EV-25-DP 24 1,6
EV-32-DP 31 1,6
EV-40-DP 39 1,6
EV-50-DP 49 1,6
EV-63-DP 62 1,6
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Modulo di bloccaggio EV

Data ordine
Informazioni per l‘ordinazione — Modulo di bloccaggio, quadrato
Superficie di serraggio Corsa [mm] Cod. prod. Tipo
q 10x30 3mm 151993 | EV-10/30-3
, 15%40 4mm 13289 | EV-15/40-4
- / 15x63 13290 |EV-15/63-4
. 2075 5 mm 13291 | EV-20/75-5
20x120 13292 | EV-20/120-5
20x180 13293 | EV-20/180-5
Informazioni per l‘ordinazione — Modulo di bloccaggio, rotondo
Superficie di serraggio Corsa [mm] Cod. prod. Tipo
@12 3mm 150681 | EV-12-3
?16 4 mm 150682 | EV-16-4
@20 150683 | EV-20-4
@25 150684 | EV-25-4
232 5mm 150685 | EV-32-5
@ 40 184857 | EV-40-5
@50 184858 | EV-50-5
363 184859 | EV-63-5
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Modulo di bloccaggio EV

Periferiche

Panoramica delle periferiche

Accessori - Pagina/Internet
Tipo/codice di ordinazione Descrizione

[1] Modulo di bloccaggio, rettangolare Modulo di bloccaggio quadrato g ev

[2] Modulo di bloccaggio, rotondo Modulo di bloccaggio rotondo S ev

[3] Piastra di pressione quadrata EV-...-DP Protegge la membrana dai danni esterni 11

[4] Piastra di pressione rotonda EV-...-DP Protegge la membrana dai danni esterni 11

[5] Raccordo a innesto rapido QS Per il collegamento di tubi per aria compressa calibrati esternamente gqs
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Modulo di bloccaggio EV

Accessori
Piastra di spinta EV-...-DP per modulo di bloccaggio, quadrato
Dimensione Cod. prod. Tipo
10x30 151994 | EV-10/30-DP
15x40 13783 | EV-15/40-DP
15x63 13784 | EV-15/63-DP
20x120 13786 | EV-20/120-DP
20x180 13787 | EV-20/180-DP
20x75 13785 | EV-20/75-DP
Piastra di spinta EV-...-DP per modulo di bloccaggio, rotondo
Dimensione Cod. prod. Tipo
12 150690 | EV-12-DP
@ 16 150691 | EV-16-DP
20 150692 | EV-20-DP
~ 25 150693 | EV-25-DP
32 150694 | EV-32-DP
40 184860 | EV-40-DP
50 184861 | EV-50-DP
63 184862 | EV-63-DP
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