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클램핑 모듈 EV

타입 코드
001 시리즈

EV 클램핑 모듈, 단동

002 고정 구역 [mm]

12 Ø 12
16 Ø 16
20 Ø 20
25 Ø 25
32 Ø 32
40 Ø 40
50 Ø 50
63 Ø 63
1030 10x30 mm
1540 15x40 mm
1563 15x63mm
2075 20x75mm
20120 20x120mm
20180 20x180mm

003 스트로크 [mm]

3 3
4 4
5 5
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데이터 시트
일반 기술 자료 – 클램핑 모듈, 사각형
고정 구역 10x30 15x40 15x63 20x75 20x120 20x180

공압 연결부 M3 M5
고정 방식 관통 구멍 포함
설치 위치 임의

일반 기술 자료 – 클램핑 모듈, 원형
고정 구역 Ø 12 Ø 16 Ø 20 Ø 25 Ø 32 Ø 40 Ø 50 Ø 63

공압 연결부 M3
고정 방식 관통 구멍 포함
설치 위치 임의

작동 조건 – 클램핑 모듈, 사각형
고정 구역 10x30 15x40 15x63 20x75 20x120 20x180

작동 매체 ISO 8573-1:2010[7:-:-]에 따른 압축공기
작동 압력 ≤87 psi 29 ... 87 psi
작동 압력 ≤0.6 MPa 0.2 ... 0.6 MPa
작동 압력 ≤6 bar 2 ... 6 bar
주변 온도 -20 ... 40°C

작동 조건 - 클램핑 모듈, 원형
고정 구역 Ø 12 Ø 16 Ø 20 Ø 25 Ø 32 Ø 40 Ø 50 Ø 63

작동 매체 ISO 8573-1:2010[7:-:-]에 따른 압축공기
작동 압력 ≤0.6 MPa
작동 압력 ≤6 bar
작동 압력 ≤87 psi
주변 온도 -10 ... 40°C

무게 - 클램핑 모듈, 사각형
고정 구역 10x30 15x40 15x63 20x75 20x120 20x180

제품 무게 20 g 45 g 65 g 130 g 190 g 270 g

무게 - 클램핑 모듈, 원형
고정 구역 Ø 12 Ø 16 Ø 20 Ø 25 Ø 32 Ø 40 Ø 50 Ø 63

제품 무게 11 g 15 g 19 g 24 g 34 g 52 g 68 g 100 g

소재
하우징 소재 알루미늄 다이 캐스트
다이어프램 소재 TPE-U(PU)
LABS 적합성 VDMA24364-B1/B2-L

힘 - 클램핑 모듈, 직사각형
고정 구역 10x30 15x40 15x63 20x75 20x120 20x180

0.6MPa(6bar, 87psi) 기준 
시 장력, 1mm 스트로크

95 195 350 660 1,100 1,690

0.6MPa(6bar, 87psi) 기준 
시 장력, 최대 스트로크

80 165 290 600 1,000 1,480

힘 - 클램핑 모듈, 원형
고정 구역 Ø 12 Ø 16 Ø 20 Ø 25 Ø 32 Ø 40 Ø 50 Ø 63

0.6MPa(6bar, 87psi) 기준 
시 장력, 1mm 스트로크

55 102 162 226 376 680 1,090 1,660

0.6MPa(6bar, 87psi) 기준 
시 장력, 최대 스트로크

56 125 187 271 456 675 1,075 1,640
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치수
치수 – 클램핑 모듈, 직사각형 형태 CAD 데이터 다운로드    www.festo.com

[1]	 스토퍼 시 허용되는 최대 스트로크
[2]	 실링 플러그를 움직여 공기 연결부 선택 가능
[3]	 고정 구역

B1 B2 B3 D1
@

E1 H1 H2 H3 H7 L1 L2 L3 L4 T1

EV-10/30-3 17 9 3 3,3 M3 14,5 +0,3 12,5 3 3 45 13,5 37 16 4,6
EV-15/40-4

23 15,5 4,9 4,3 M5 18 ±0,54 16 4 4,8
55 13 47 25 3

EV-15/63-4 80 13 72 50 3
EV-20/75-5

33 23 9,5 5,3 M5 21,5 ±0,57 19,5 5 4,8
98 18,9 88 55 5,2

EV-20/120-5 144 18,9 134 103 5,2
EV-20/180-5 204 18,9 194 161 5,2

​
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치수
치수 – 클램핑 모듈, 원형 CAD 데이터 다운로드    www.festo.com

[1]	 스토퍼 시 허용되는 최대 스트로크
[2]	 고정 구역

B1 B2 B3 D1
@

D2
@

D3 D4
@

D5
@

H1 H2 H3 H4 L1 L2

EV-12-3 29 16,5 13 3,5 2 M3 6,5 3 10,5 3 4 3,5 25 18
EV-16-4 33 18,5 15 3,5 2 M3 6,5 7 10,5 4 4 3,5 29 22
EV-20-4 37 20,5 16,5 4,5 2 M3 6,5 11 10,5 4 4 3,5 33 25
EV-25-4 42 23 18,5 5,5 2 M3 6,5 16 10,5 4 4 3,5 38 28
EV-32-5 49 26,5 21 5,5 2 M3 6,5 23 10,5 5 4 3,5 45 34
EV-40-5 57 30,5 25 5,5 2 M3 6,5 31 10,5 5 4 2,5 53 42
EV-50-5 67 35,5 29 5,5 2 M3 6,5 41 10,5 5 4 2,5 63 49
EV-63-5 80 42 34 5,5 2 M3 6,5 54 10,5 5 4 2,5 76 60

​
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치수
치수 – 풋 마운팅 HBEV  CAD 데이터 다운로드    www.festo.com

[1]	 클램핑 모듈 EV
[2]	 클램핑 방향

B1 B2 D1
@

D2
@

D3 H1 L1 L2 L3 L4 L5 T1

HBEV-10/30 20 9 4,5 8 M3 10 45 23 37 – 22,5 4,6
HBEV-15/40

25 15,5 5,4 11 M4 15
55 29 47 – 27,5 7

HBEV-15/63 80 50 72 – 40 7
HBEV-20/75

36 23 6,4 13 M5 16
98 64 88 – 49 9

HBEV-20/120 144 110 134 – 72 9
HBEV-20/180 204 170 194 60 102 9

​
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치수
치수 – 클램핑 모듈용 압력 플레이트 EV-...-DP, 직육면체 CAD 데이터 다운로드    www.festo.com

[1]	 압력 플레이트는 클램핑 모듈의 멤브레인에 버튼으로 고정할 수 있습니다.

H4 H5 H6 L5

EV-10/30-DP 17 5 2,5 19
EV-15/40-DP

20,5 5,6 2,5
29

EV-15/63-DP 54
EV-20/75-DP

24,5 6,6 3
63

EV-20/120-DP 109
EV-20/180-DP 169

​
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치수
치수 – 클램핑 모듈용 압력 플레이트 EV-...-DP, 원형 CAD 데이터 다운로드    www.festo.com

[1]	 압력 플레이트는 회전 운동과 함께 가벼운 압력을 사용하여 클램핑 모듈의 다이어프램에 버튼으로 고정할 수 있습니다.

D6 H5

@

EV-12-DP 11 1,6
EV-16-DP 15 1,6
EV-20-DP 19 1,6
EV-25-DP 24 1,6
EV-32-DP 31 1,6
EV-40-DP 39 1,6
EV-50-DP 49 1,6
EV-63-DP 62 1,6

​

https://www.festo.com/catalogue/
https://www.festo.com/catalogue/ev


92026/09 2026/09 www.festo.com/catalogue/...

538912400 |  | 17.09.2026

클램핑 모듈 EV

주문 정보
주문 정보 – 클램핑 모듈, 직육면체

고정 구역 스트로크 [mm] 부품 번호 타입
​ ​ ​ ​ ​

10x30 3 mm 151993 EV-10/30-3
15x40 4 mm 13289 EV-15/40-4
15x63 13290 EV-15/63-4
20x75 5 mm 13291 EV-20/75-5
20x120 13292 EV-20/120-5
20x180 13293 EV-20/180-5

주문 정보 – 클램핑 모듈, 원형
고정 구역 스트로크 [mm] 부품 번호 타입

​ ​ ​ ​ ​

Ø 12 3 mm 150681 EV-12-3
Ø 16 4 mm 150682 EV-16-4
Ø 20 150683 EV-20-4
Ø 25 150684 EV-25-4
Ø 32 5 mm 150685 EV-32-5
Ø 40 184857 EV-40-5
Ø 50 184858 EV-50-5
Ø 63 184859 EV-63-5
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액세서리 개요
주변장치 개요

액세서리 a페이지/인터넷
타입/주문 코드 설명

[1] 클램핑 모듈, 직사각형 형태 직육면체 형태의 클램핑 모듈  ev
[2] 클램핑 모듈, 원형 원형 클램핑 모듈  ev
[3] 직사각형 압력 플레이트 EV-...-DP 외부 손상으로부터 다이어프램을 보호함 11
[4] 원형 압력 플레이트 EV-...-DP 외부 손상으로부터 다이어프램을 보호함 11
[5] 푸시인 피팅 QS 표준 외경이 적용된 압축 공기 튜브 연결용  qs

https://www.festo.com/catalogue/
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액세서리
클램핑 모듈용 압력 플레이트 EV-...-DP, 직육면체

사이즈 부품 번호 타입
​ ​ ​ ​

10x30 151994 EV-10/30-DP
15x40 13783 EV-15/40-DP
15x63 13784 EV-15/63-DP
20x120 13786 EV-20/120-DP
20x180 13787 EV-20/180-DP
20x75 13785 EV-20/75-DP

클램핑 모듈용 압력 플레이트 EV-...-DP, 원형
사이즈 부품 번호 타입

​ ​ ​ ​

12 150690 EV-12-DP
16 150691 EV-16-DP
20 150692 EV-20-DP
25 150693 EV-25-DP
32 150694 EV-32-DP
40 184860 EV-40-DP
50 184861 EV-50-DP
63 184862 EV-63-DP
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