Maodulo de fixacao EV

FESTO




Modulo de fixagao EV

Codigo do tipo
001 Série 003 Curso [mm]
EV Mddulo de fixagao, acao simples 3 3
_ 4 4

002 Area de fixacao 5 5
12 ?12

16 @16

20 @20

25 @25

32 732

40 340

50 @50

63 763

1030 10x30 mm

1540 15x40 mm

1563 15x63 mm

2075 20x75mm

20120 20x 120 mm

20180 20x 180 mm
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Ficha técnica

Especificacdes técnicas gerais - Mddulo de fixa¢ao, retangular

Maodulo de fixacao EV

Area de fixacao 10x30 15x40 15x63 20x75 20x120 20x180
Conexdo pneumatica M3 M5

Tipo de montagem Pelo orificio de passagem

Posicao de montagem Qualquer um

Especificagoes técnicas gerais - Modulo de fixa¢ao, redondo

Area de fixagdo 912 | 916 | @20 925 932 9 40 @50 963
Conexdo pneumatica M3

Tipo de montagem Pelo orificio de passagem

Posicao de montagem Qualquer um

Condi¢oes de funcionamento - Modulo de fixac¢ao, retangular

Area de fixacdo 10x30 | 15x40 | 15%63 20x75 20x120 20180
Meio de funcionamento Ar comprimido de acordo com ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Pressao operacional <87 psi 29...87 psi

Pressao operacional <0,6 MPa 0,2 ...0,6 MPa

Pressao operacional <6 bar 2...6bar

Temperatura ambiente -20 ... 40 0C

Condigoes de funcionamento - Mddulo de fixa¢ao, redondo

Area de fixacao 912 |916 | 920 | 925 |932 g 40 |50 963
Meio de funcionamento Ar comprimido de acordo com 1SO 8573-1:2010 [7:-:-]

Pressao operacional <0,6 MPa

Pressao operacional <6 bar

Pressao operacional <87 psi

Temperatura ambiente -10...400C

Pesos - Mddulo de fixacao, retangular

Area de fixacao 10x30 15x40 15x63 20x75 20x120 20x180
Peso do produto 20g 45¢g 658 130¢g 190¢g 270g
Pesos - Modulo de fixacao, redondo

Area de fixagao @12 ?16 020 @25 @32 @ 40 50 063
Peso do produto 11g 15g 19g 24g 34g 528 68¢g 100g
Materiais

Material da caixa Aluminio fundido

Material do diafragma TPE-U(PU)

Em conformidade com LABS VDMA24364-B1/B2-L

Forcas - Modulo de fixa¢ao, retangular

Area de fixacdo 10x30 15x40 15x63 20x75 20x120 20x180
Forca de fixagao a 0,6 MPa 95 195 350 660 1100 1690

(6 bar, 87 psi), curso de 1 mm

Forca de fixacao a 0,6 MPa 80 165 290 600 1000 1480

(6 bar, 87 psi), curso max.

Forcas - Modulo de fixa¢ao, redondo

Area de fixagao @12 ?16 320 @25 @32 @ 40 @50 063
Forca de fixacdo a 0,6 MPa 55 102 162 226 376 680 1090 1660
(6 bar, 87 psi), curso de 1 mm

Forca de fixacdo a 0,6 MPa 56 125 187 271 456 675 1075 1640
(6 bar, 87 psi), curso max.
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Maodulo de fixagao EV

Dimensoes

Dimensdes — Mdodulo de fixacao, retangular

Download dados CAD &’ www.festo.com
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[1] Curso maximo admissivel contra o batente
[2] Conexao de ar opcional, através do reposicionamento do tampao de encerramento
[3] Area de fixacdo
B1 B2 B3 D1 E1 H1 H2 H3 H7 L1 L2 L3 L4 Tl
%)
EV-10/30-3 17 9 3 3,3 M3 14,5 03 12,5 3 3 45 13,5 37 16 4,6
EV-15/40-4 55 13 47 25 3
23 15,5 4,9 4,3 M5 18 .54 16 4 4,8
EV-15/63-4 ’ 80 13 72 50 3
EV-20/75-5 98 18,9 88 55 5,2
EV-20/120-5 33 23 9,5 5,3 M5 21,5 057 19,5 5 4,8 144 18,9 134 103 5,2
EV-20/180-5 204 18,9 194 161 5,2
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Maodulo de fixacao EV

Dimensoes
Dimensdes — Madulo de fixa¢ao, redondo Download dados CAD & www.festo.com
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[1] Curso maximo admissivel contra o batente
[2] Area de fixacao
B1 B2 B3 D1 D2 D3 D4 D5 H1 H2 H3 H4 L1 L2
%] @ ] %]
EV-12-3 29 16,5 13 3,5 2 M3 6,5 3 10,5 3 4 3,5 25 18
EV-16-4 33 18,5 15 3,5 2 M3 6,5 7 10,5 4 4 3,5 29 22
EV-20-4 37 20,5 16,5 4,5 2 M3 6,5 11 10,5 4 4 3,5 33 25
EV-25-4 42 23 18,5 5,5 2 M3 6,5 16 10,5 4 4 3,5 38 28
EV-32-5 49 26,5 21 5,5 2 M3 6,5 23 10,5 5 4 3,5 45 34
EV-40-5 57 30,5 25 5,5 2 M3 6,5 31 10,5 5 4 2,5 53 42
EV-50-5 67 35,5 29 5,5 2 M3 6,5 41 10,5 5 4 2,5 63 49
EV-63-5 80 42 34 5,5 2 M3 6,5 54 10,5 5 4 2,5 76 60
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Maodulo de fixagao EV

Dimensoes

Dimensoes - Fixacao por pés HBEV

Download dados CAD &’ www.festo.com
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[1] Mddulo de fixacao EV
[2] Direcao de fixacao
B1 B2 D1 D2 D3 H1 L1 L2 L3 L4 L5 T1
@ @
HBEV-10/30 20 9 4,5 8 M3 10 45 23 37 - 22,5 4,6
HBEV-15/40 55 29 47 - 27,5 7
25 15,5 5,4 11 M4 15
HBEV-15/63 80 50 72 - 40 7
HBEV-20/75 98 64 88 - 49 9
HBEV-20/120 36 23 6,4 13 M5 16 144 110 134 - 72 9
HBEV-20/180 204 170 194 60 102 9
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Dimensoes

Dimensdes - Placa de pressao EV-...-DP para modulo de fixacao, retangular
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[1] Anplaca de pressao pode ser abotoada na membrana do médulo de fixagdo.

Modulo de fixagao EV

Download dados CAD & www.festo.com

H4 H5 H6 L5
EV-10/30-DP 17 5 2,5 19
EV-15/40-DP 2
/ 20,5 5,6 2,5 2
EV-15/63-DP 54
EV-20/75-DP 63
EV-20/120-DP 24,5 6,6 3 109
EV-20/180-DP 169
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Modulo de fixagao EV

Dimensoes

Dimensdes - Placa de pressao EV-...-DP para modulo de fixacao, redondo
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[1] Anplaca de pressao pode ser montada na membrana do modulo de fixagao por meio de uma ligeira pressao em conjunto com um movimento rotativo.

|

Download dados CAD & www.festo.com

D6 H5

]
EV-12-DP 11 1,6
EV-16-DP 15 1,6
EV-20-DP 19 1,6
EV-25-DP 24 1,6
EV-32-DP 31 1,6
EV-40-DP 39 1,6
EV-50-DP 49 1,6
EV-63-DP 62 1,6
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Detalhes do pedido

Referéncias do pedido - Mddulo de fixacao, retangular

Médulo de fixacao EV

Area de fixacao Curso [mm] N.2da peca | Tipo
q 10x30 3mm 151993 | EV-10/30-3
, 15%40 4mm 13289 | EV-15/40-4
o / 1563 13290 |EV-15/63-4
. 2075 5 mm 13291 | EV-20/75-5
20x120 13292 | EV-20/120-5
20x180 13293 | EV-20/180-5
Referéncias do pedido - Mddulo de fixa¢ao, redondo
Area de fixacao Curso [mm] N.2dapeca | Tipo
@12 3mm 150681 | EV-12-3
?16 4 mm 150682 | EV-16-4
@20 150683 | EV-20-4
@25 150684 | EV-25-4
232 5mm 150685 | EV-32-5
@ 40 184857 | EV-40-5
@50 184858 | EV-50-5
363 184859 | EV-63-5
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Maodulo de fixagao EV

Periféricos

Quadro geral de periféricos

Acessorios - Pagina/Internet
Tipo/cddigo do pedido Descrigao

[1] Maddulo de fixagdo, retangular Maddulo de fixagao em forma da cubo g ev

[2] Médulo de fixacao, redondo Madulo de fixacao redondo S ev

[3] Placa de pressao em forma de paralelepipedo EV- | Protege a membrana contra danos externos 11
....DP

[4] Placa de pressao redonda EV-...-DP Protege a membrana contra danos externos 11

[5] Conexao rapida roscada QS Para conectar tubos flexiveis com tolerancias externas 8qs
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Equipamento

Placa de pressao EV-...-DP para médulo de fixacao, retangular

Médulo de fixacao EV

Tamanho N.2da peca | Tipo
10x30 151994 | EV-10/30-DP
15x40 13783 | EV-15/40-DP
15x63 13784 | EV-15/63-DP
20x120 13786 | EV-20/120-DP
20x180 13787 | EV-20/180-DP
20x75 13785 | EV-20/75-DP
Placa de pressao EV-...-DP para médulo de fixacao, redondo
Tamanho N.2dapeca | Tipo
12 150690 | EV-12-DP
@ 16 150691 | EV-16-DP

20 150692 | EV-20-DP

~ 25 150693 | EV-25-DP
32 150694 | EV-32-DP
40 184860 | EV-40-DP
50 184861 | EV-50-DP
63 184862 | EV-63-DP
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