
Затегателна скоба
MKRS-10-B
Номер на част: 192287

Техническа информация

Характеристика Стойност

Монтажно положение произволно
Клас на устойчивост на корозия KBK 2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS VDMA24364-B2-L
Температура на околната среда -30 °C...80 °C
Тегло на продукта 9 g
Начин на закрепване Профилно закрепване

с включване
с отвор
по избор:

Указание за материала Съответствие с RoHS
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