
Щекер
CAMF-B-M25-G4
Номер на част: 555676

Техническа информация

Характеристика Стойност

Допълнителни функции Закрепване срещу изпадане
Монтажно положение произволно
Номинално работно напрежение DC 24 V
Диапазон на работното напрежение AC 160 V
Допустим ток 1 А
Клас защита IP65

съгласно IEC 60529
Сертификат за LABS VDMA24364-B2-L
Указание за материала Съответствие с RoHS
Клас на устойчивост на корозия KBK 0 - няма опасност от корозия
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