
Покриваща плоча
VABB-L1-18
Номер на част: 574482

Техническа информация

Характеристика Стойност

Размер на растерната решетка 19 mm
Работно налягане -0.09 MPa...1 MPa

-0.9 бар...10 бар
Одобрение RCM Mark

c UL us - Recognized (OL)
Клас на устойчивост на корозия KBK 2 - умерена опасност от корозия
Сертификат за LABS VDMA24364-B1/B2-L
Макс. въртящ момент на затягане, закрепване на разпределител 1.18 Nм
Тегло на продукта 50 g
Указание за материала Съответствие с RoHS
Материал на покриващата плоча Алуминиева ковка сплав
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