
Filtr-tlumič hluku
LFU-1
Číslo dílu: 10495

Technické údaje

Parametr Hodnota

Vstupní tlak 1 0 bar...16 bar
Vstupní tlak 1 MPa 0 MPa...1.6 MPa
Vstupní tlak 1 psi 0 psi...232 psi
Průtok vzhledem k atmosféře 12500 l/min
Třída odolnosti korozi KBK 1 - nízké nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS VDMA24364-B1/B2-L
Způsob upevnění lze našroubovat
Pneumatické připojení G1
Upozornění k materiálu v souladu s RoHS
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