
Hadicová vázací spirála
PKB-50-BL
Číslo dílu: 3656

Technické údaje

Parametr Hodnota

Velikost pro svazek hadic s max. Ø 50 mm
Vnější Ø 6 mm
Vnitřní Ø 4 mm
Upozornění k použití 12 hadic, vnější Ø 12 mm

28 hadic, vnější Ø 8 mm
50 hadic, vnější Ø 6 mm
60 hadic, vnější Ø 4 mm

Délka hadice 50 m
Shoda s LABS VDMA24364-B2-L
Hmotnost výrobku podle délky 0.0146 kg/m
Barva modrá
Upozornění k materiálu v souladu s RoHS
Materiál hadice PE
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