
Instalační sada
MKRP-3
Číslo dílu: 533634

Technické údaje

Parametr Hodnota

Velikost 3
Min. poloměr ohybu 75 mm
Třída odolnosti korozi KBK 2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS VDMA24364-B2-L
Okolní teplota 0 °C...60 °C
Hmotnost výrobku 160 g
Materiál adaptéru ocel
Materiál kontramatice mosaz

poniklováno
Materiál, redukce mosaz

poniklováno
Materiál hadice PA
Materiál ochranné hadice PA
Materiál šroubení PA
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