
Elektromagnetický ventil
MFHB-2-1/4-B
Číslo dílu: 546064

Technické údaje

Parametr Hodnota

Funkce ventilu 2/2, v klidu uzavřen, monostabil.
Druh ovládání elektrick.
normální jmenovitý průtok (normalizovaný podle DIN 1343) 600 l/min
Pneumatický pracovní výstup G1/4
Provozní napětí prostřednictvím elektromagnetické cívky, objednává se odděleně
Provozní tlak 2 bar...8 bar
Konstrukce Talířové sedlo
Způsob návratu do základní polohy mechanická pružina
Stupeň krytí IP65
Jmenovitá světlost 7 mm
Montážní poloha libovoln.
Pomocné ruční ovládání s aretací
Spínací čas vyp. 23 ms
Spínací čas zap. 12 ms
Třída odolnosti korozi KBK 2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS VDMA24364-B1/B2-L
Teplota média -10 °C...60 °C
Okolní teplota -5 °C...40 °C
Hmotnost výrobku 575 g
Připojení odvětrání řídicího tlaku 84 M5
Připojení pneumatiky 1 G1/4
Pneumatické připojení 2 G 1/4
Materiál těsnění NBR
Materiál tělesa hliník

eloxován

13.2.2025 – změny vyhrazeny - Festo SE & Co. KG 1/1


