
Šroubení s převlečnou maticí
CK-1/2-PK-9
Číslo dílu: 546069

Technické údaje

Parametr Hodnota

Jmenovitá světlost 9 mm
Druh těsnění na závitovém čepu těsnicí kroužek
Montážní poloha libovoln.
Upozornění k provoznímu/řídicímu médiu mazaný provoz je možný (od mazání pak již nelze upustit)
Třída odolnosti korozi KBK 2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS VDMA24364-B1/B2-L
Připojení pneumatiky 1 vnější závit G1/2
Pneumatické připojení 2 pro nástrčnou koncovku s vnitřním průměrem 9 mm s maticí
Materiál tělesa hliník
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