
Řadová připojovací deska
VABV-S6-1Q-N12
Číslo dílu: 556988

Technické údaje

Parametr Hodnota

Šířka 43 mm
Odolnost vibracím test použití v dopravě, stupeň 2, podle FN 942017-4 a EN 60068-2-6
Odolnost nárazům zkouška odolnosti nárazům, stupeň 2 podle normy FN942017-5 a EN

60068-2-27
Upozornění k nucené dynamizaci frekvence spínání minimálně 1/měsíc
Značka CE (viz prohlášení o shodě) podle směrnice EU pro nízká napětí
Třída odolnosti korozi KBK 0 - žádné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnost výrobku 570 g
Připojení pneumatiky 1 1/2 NPT
Upozornění k materiálu v souladu s RoHS
Materiál desky tlakový odlitek z hliníku
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