
Spojovací hřídel
KSK-50-
Číslo dílu: 563710

Technické údaje

Parametr Hodnota

Velikost 50
Jmenovitá délka 200 mm...2000 mm
Montážní poloha vodorovn.
Shoda s LABS VDMA24364-zóna III
Relativní vlhkost vzduchu 0 - 95 %
Okolní teplota -10 °C...60 °C
Upozornění k materiálu v souladu s RoHS

13.2.2025 – změny vyhrazeny - Festo SE & Co. KG 1/1


