
Úhlová sada
EHAM-AK-L9-90-L9-90-MR
Číslo dílu: 8128215

Technické údaje

Parametr Hodnota

Velikost 90
Montážní poloha vpravo
Konstrukce standardní provedení
Třída odolnosti korozi KBK 0 - žádné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS VDMA24364-B2-L
Okolní teplota -10 °C...80 °C
Hmotnost výrobku 3623 g
Způsob upevnění s průchozí dírou a šroubem
Kód rozhraní, základ L9-90
Kód rozhraní, struktura L9-90
Upozornění k materiálu v souladu s RoHS
Materiál adaptační desky hliník, eloxováno
Materiál šroubů ocel, poniklováno
Materiál středicích prvků silně legovaná ocel
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