
Upevnění palců chapadla
EHAA-G1-E20-40-GGA1-AP
Číslo dílu: 8191126

Technické údaje

Parametr Hodnota

Velikost 40
Montážní poloha libovoln.
Konstrukce upevnění chapadla svisle
Třída odolnosti korozi KBK 2 - mírné nároky na odolnost korozi
Shoda s LABS VDMA24364-zóna III
Skladovací teplota -20 °C...70 °C
Relativní vlhkost vzduchu 0 - 100 %
Okolní teplota 0 °C...40 °C
Hmotnost výrobku 95 g
Upozornění k materiálu v souladu s RoHS
Materiál šroubů silně legovaná nerezová ocel
Materiál úhelníku silně legovaná nerezová ocel
Materiál středicích prvků silně legovaná ocel
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