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für Eingänge, 0,5 m lang, mit geradem Stecker und gerader Dose.

Datenblatt

Merkmal Wert

Betriebsspannungsbereich AC <= 60 V
Betriebsspannungsbereich DC <= 75 V
Strombelastbarkeit 4 A
Schutzart IP65
Umgebungstemperatur -25 ... 85 °C
Elektrischer Anschluss Stecker gerade / Dose gerade

M8x1 / M8x1
3-polig / 3-polig

Kabelaufbau 3x0,25
Kabellänge 0,5 m
Farbe Kabelmantel grau
Werkstoffinformation Kabelmantel PUR


