
Steckdosenleitung 
KMYZ-4-24-0,5
Teilenummer: 185519
Auslaufprodukt
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Auslauftyp. Lieferbar bis 2018. Alternativprodukt siehe Support Portal.

Datenblatt

Merkmal Wert

Zulassung Germanischer Lloyd
Befestigungsart auf Magnetventil mit selbstschneidender Schraube
Einbaulage beliebig
Produktgewicht 10 g
Elektrischer Anschluss Kabel

Dose gewinkelt
viereckige Bauform MSZB

Betriebsspannungsbereich DC 3 ... 36 V
Nennbetriebsspannung DC 24 V
Schutzleiteranschluss nicht vorhanden
Kabellänge 0,5 m
Kabelaufbau 2x0,35
Schutzart IP50
Umgebungstemperatur -10 ... 50 °C
Werkstoffhinweis RoHS konform
Werkstoffinformation Kabelmantel PVC
Werkstoffinformation Gehäuse PA
Werkstoffinformation Steckkontakte Bronze


