
Führungseinheit 
FEN-32-    -KF
Teilenummer: 33484

1 / 101.04.2008 – Änderungen vorbehalten – Festo AG & Co. KG

Auslauftyp. Lieferbar bis 2008.

Beispielhafte Darstellung

Datenblatt

Merkmal Wert

Baugröße 32
Hub 10 ... 500 mm
Einbaulage beliebig
Führung Kugelumlaufführung
Konstruktiver Aufbau Führung
Umgebungstemperatur -20 ... 80 °C
Verschiebekraft 15 N
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub 18 g
Grundgewicht bei 0 mm Hub 1.530 g
Befestigungsart mit Innengewinde
Werkstoffinformation Führungselement Vergütungsstahl
Werkstoffinformation Gehäuse Aluminium-Knetlegierung
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