
Netzanschlussdose 
NECU-M-PPG5-C1
Teilenummer: 563059
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Datenblatt

Merkmal Wert

Basierend auf Norm EN 61984
Elektrischer Anschluss AIDA Push-pull

5-polig
konfektionierbar
Dose / Federzugklemme

Steckerkodierung auf Kontakt 2 und 5
Betriebsspannungsbereich DC 0 ... 24 V
Strombelastbarkeit bei 40°C 16 A
Stoßspannungsfestigkeit 2,5 kV
Zulässiger Kabeldurchmesser 9 ... 13 mm
Anschlussquerschnitt 0,75 ... 2,5 mm2
Schutzart IP65

IP67
Umgebungstemperatur -40 ... 100 °C
Werkstoffhinweis RoHS konform
Verschmutzungsgrad 3
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Gehäuse Zink-Druckguss

vernickelt
Farbe Gehäuse silber
Werkstoff Dichtungen NBR

TPE
Werkstoff Steckkontakte Kupfer-Legierung

vernickelt und vergoldet


