
cable de fibra óptica 
SOEZ-LLK-SE-2,0-M4
Número de artículo: 165360
Producto sustituido
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Tipo sustituido. Disponible hasta 2020. Producto de alternativa: 
consultar portal de asistencia técnica.

Hoja de datos

Característica Valor

Método de medición Barrera fotoeléctrica
Fibra óptica

Temperatura ambiente -40 ... 70 °C
Tamaño M4
Peso del producto 20 g
Material de la carcasa PE
Límite superior del margen de ajuste 400 mm
Tipo de protección IP65


