
Silenciador plano 
IU-03-4,0
Número de artículo: 165635
Producto sustituido

1 / 101/07/2015 – Reservado el derecho de modificación – Festo AG & Co. KG

para terminales de válvulas
Tipo sustituido. Disponible hasta 2017. Producto de alternativa: 
consultar portal de asistencia técnica.

Hoja de datos

Característica Valor

Posición de montaje indistinto
Presión de funcionamiento 0 ... 10 bar
Fluido Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de 

funcionamiento)

Temperatura ambiente -5 ... 50 °C
Conexión neumática Placa base
Información sobre el material del amortiguador PE


