
conector tipo zócalo con cable 
KMH-2,5
Número de artículo: 527400
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Para electroválvulas MHA1-P...-HC/TC y MHP1-P...-HC/TC

Hoja de datos

Característica Valor

Posición de montaje indistinto
Tipo de protección IP40
Temperatura ambiente -40 ... 80 °C
Peso del producto 17 g
Conexión eléctrica 2 contactos
Longitud del cable 2,5 m
Tipo de fijación Clip
Código de color para el aislamiento de los hilos Pin 1 = negro

Pin 2 = azul
Indicación sobre el material Conforme con RoHS
Información sobre el material del cuerpo POM
Información sobre el material de la cubierta del cable PVC


