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Para accionamiento electromecánico con servomotor

Hoja de datos

Característica Valor

Posición de montaje indistinto
Temperatura de almacenamiento -25 ... 60 °C
Humedad relativa del aire 0 - 95 %
Temperatura ambiente -10 ... 60 °C
Código de conexión, entrada motor 55A
Código de conexión, caja de acoplamiento 30A
Indicación sobre el material Conforme con RoHS


