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Fin de série. Livrable jusqu'en 2008

Exemple de
représentation

Fiche technique

Caractéristique Valeur

Taille 32
Course 10 ... 500 mm
Position de montage indifférent
Guidage Guidage à palier lisse
Conception Guidage
Température ambiante -20 ... 80 °C
Force de déplacement 30 N
Poids supplémentaire par 10 mm de course 17 g
Poids de base à 0 mm de course 1.570 g
Mode de fixation taraudé
Information matière élément de guidage Acier fortement allié
Information matière corps Alliage d'aluminium

anodisé


