
Priključak zaštitne savitljive cijevi 
MKGV-20-M25
Broj artikla: 1877303

1 / 101.04.2014 – Pridržano pravo promjena – Festo AG & Co. KG

Tehnički podaci

Svojstvo Vrijednost

Položaj ugradnje proizvoljno
Klasa korozione otpornosti KBK 2
Mehanička zaštita IP54
Temperatura okoline -40 ... 100 °C
Vrsta pričvršćenja s vanjskim navojem
Materijal - napomena RoHS sukladno
Informacija o materijalu, priključak PA


