
Baza za lemljenje PCBC-A-100
Broj dijela: 197262

Podatkovni list

Svojstvo Vrijednost

Vrsta montaže s bazom za lemljenje

Položaj montaže po želji

Težina proizvoda 5 g

Veličina spremnika 100

Električni priključak 2-polni

Klasa zaštite IP40

Temperatura okoline -40 °C...115 °C

LABS sukladnost VDMA24364-B2-L

Materijal za kućište PA
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