
Motorski kabel 
KMTR-ST-10
Broj artikla: 530072

1 / 101.04.2008 – Pridržano pravo promjena – Festo AG & Co. KG

za koračne motore.
Napušten tip. Isporuka do 2008.

Tehnički podaci

Svojstvo Vrijednost

Mehanička zaštita IP67
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova -20 ... 70 °C
Temperatura okoline -40 ... 70 °C
Min. radijus savijanja kabla 80 mm
Struktura kabla 7 x 0,34 mm²

zaslonjeno
Duljina kabla 10 m


