
Adapter
SASC-F5-A-M12-S
Broj dijela: 8156703

Podatkovni list

Svojstvo Vrijednost

Odgovara normi EN 61076-2-101
Područje pogonskog napona AC 0 V...30 V
Područje pogonskog napona DC 0 V...30 V
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti) prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti) prema UK RoHS propisima
Klasa otpornosti na koroziju CRC 1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost VDMA24364-B2-L
Pogodnost za proizvodnju Li-ion baterija Proizvod odgovara internoj deniciji proizvoda tvrtke Festo za upotrebu

u proizvodnji baterija:Metali s više od 1% masenog udjela bakra, cinka
ili nikla isključeni su iz upotrebe.Iznimke su nikal u čelicima, kemijski
poniklanim površinama, tiskanim pločama, kabelima, električnim
priključcima i zavojnicama

Klasa čiste sobe Klasa 4 prema ISO 14644-1
Klasa zaštite IP65
Temperatura okoline -25 °C...85 °C
Težina proizvoda 30 g
Senzor električnog priključka 1, funkcija Stranica Field uređaja
Električni priključak 1, vrsta priključka Utičnica
Električni priključak 1, utičnica za kabel ravno
Senzor električnog priključka 1, dizajn okruglo
Električni priključak 1, tehnika spajanja M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101
Električni priključak 1, broj pinova / žica 5
Električni priključak 1, zauzeti stupovi / žice 4
Električni priključak 1, vrsta montaže Vijčano zaključavanje sa šesterokutnim SW13 i uzdužnim zupcima

rotirajući
Električni priključak 1, kompatibilna vrsta montaže Kompatibilan s rotirajućom/nerotirajućom navojnom bravom
Električni priključak 1, raspored pinova Pin 1 = BN

Pin 2 = WH
Pin 3 = BU
Pin 4 = BK

Električni priključak 1, prikaz bez
Senzor električnog priključka 2, funkcija Kontrolna strana
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Električni priključak 2, vrsta priključka Utikač
Električni priključak 2, utičnica za kabel ravno
Senzor električnog priključka 2, dizajn okruglo
Električni priključak 2, tehnika spajanja M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101
Električni priključak 2, broj pinova / žica 5
Električni priključak 2, zauzeti stupovi / žice 4
Električni priključak 2, vrsta montaže Vijčano zaključavanje sa šesterokutnim SW13 i uzdužnim zupcima

rotirajući
Električni priključak 2, kompatibilna vrsta montaže Kompatibilan s rotirajućom/nerotirajućom navojnom bravom
Električni priključak 2, raspored pinova Pin 1 = BN

Pin 3 = BU
Pin 4 = BK
Pin 5 = WH

Električni priključak 2, prikaz bez
Duljina kabela 0.3 m
Radijus savijanja, ksno polaganje kabela 14 mm
Promjer kabela 4.5 mm
Boja kućišta crno
Napomena o materijalima Bez CFC-a

U skladu s RoHS
bez kadmija
bez halogena
bez estera fosforne kiseline

Materijal za kućište TPE-U (PUR)
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