csatlakozo kabel
KMC-1-24-10-LED

Cikkszam: 193459

el6szerelt, a C- és N1-magnesekhez.

Adatlp

FESTO

Jellemz6 Erték
Kapcsolasi allapot jelz6 LED

Felfogasi mad

magnesszelepre, M3 kozponti csavarral

Beépitési helyzet

tetsz6leges

Gyartmany silya

620 g

Elektromos csatlakozas

aljzat
Plug pattern type Ato EN 175301-803

Névleges lizemi fesziiltség, DC

24V

Polaritas felcserélése elleni védelem

valamennyi elektromos csatlakozashoz

VédGvezet§ csatlakozas

rendelhetd

Kabelhossz 10m
Kébel atmérd 6 mm
Kabelszerkezet 3x0,75
Védettség P67

IEC 60529 szerint
Kérnyezeti hémérséklet -20...80°C

CE jel (lasd konformitasi nyilatkozat)

in accordance with EU RoHS directive

UKCA marking (see declaration of conformity)

To UK RoHS instructions

PWIS conformity

VDMA24364-B2-L

KBK korr6zi6allosagi osztaly

1 - csekély korrdzios karosodas

Material cable sheath

PvC

Material housing

PC

Material electrical contact

bronz
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