
lengőcsap 
ZNG-125
Cikkszám: 31760
Kifutó termék

1 / 12014.04.01 – Változtatási jog fenntartva – Festo AG & Co. KG

a  DNG, DNGU hengerek központi lengő felfogásához.
Kifutó típus. 2015-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.

Adatlap

Jellemző Érték

Méret 125
A következő szabványon alapul: ISO 15552
KBK korrózióállósági osztály 2
Környezeti hőmérséklet -40 ... 150 °C
Gyártmány súlya 3,484 g
Anyag megjegyzés Réz- és PTFE-mentes

RoHS konform
Anyag információ, felfogás Nemesacél öntvény
Anyag információ: csavarok Acél

Horganyzott


