
Squadretta di ssaggio
DHAS-MA-B24-120
Codice prodotto: 8154065

Foglio dati

Caratteristica Valore

Dimensione 120
Posizione di montaggio Opzionale
Classe di resistenza alla corrosione CRC 2 - Moderata sollecitazione da corrosione
Conformità PWIS VDMA24364 zona III
Temperatura ambiente 10 °C...50 °C
Peso prodotto 85 g
Nota sui materiali Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale squadretta di adattamento Acciaio inossidabile ad alta lega
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