
パイロット管 
KES-SEC-AC-2,5
部品番号: 525713

1 / 101.07.2016 – 変更対象 – Festo AG & Co. KG

モータコントローラSEC-AC-...と他のPLCとの接続用

データシート
特長 値

配線特長 標準
使用電圧範囲（DC) 0 ... 24 V
保護仕様 IP20
Note on degree of protection 組付状態による
周囲温度 0 ... 50 °C
Bending radius, flexible cable installation >= 220 mm
Electrical connection 1, function Field device side
Electrical connection 1, connection type プラグ
Electrical connection 1, cable outlet ストレート
Electrical connection 1, design 角形
Electrical connection 1, connection technology Sub-D
Electrical connection 1, number of pins/wires 25
Electrical connection 1, occupied pins/wires 25
Electrical connection 2, function Controller side
Electrical connection 2, connection type ケーブル
Electrical connection 2, connection technology オープンエンド
Electrical connection 2, number of pins/wires 26
Electrical connection 2, occupied pins/wires 25
ケーブルキャップ ワイヤエンドフェルール
ケーブルの構造 5x(2x0,25)+16x(0,25)
ケーブル径 11 mm
ケーブル長さ 2.5 m
導管定格断面 0.25 mm2
Cable identification Without inscription label holder


