Pagrindas

PAML-CP-90-HP3-G12

Gaminio numeris: 1651541

Tech. Duomenys

Savybés ReikSmé
Dydis 90
Skersmuo DN 36

Serijos L
Operating pressure MPa 0...5MPa
Darbinis slégis 0... 50 bar

Darbiné terpé

Suslégto oro kokybé pagal 1IS08573-1:2010 [-:-:-

Atsparumo korozijai klasé CRC

2 - Moderate corrosion stress

PWIS conformity

VDMA24364-B2-L

Saugojimo temperatira

-10...60°C

Food-safe

See Supplementary material information

Terpés temperatira

5...60 °C

Aplinkos temperatira 5...60 °C
Produkto svoris 770 g
Pneumatinis pajungimas, portas 1 G1/2
Pneumatinis pajungimas, portas 2 G1/2

Informacija

atitinka RoHS

Material of connecting plate

Aliuminio liejinys

Material seals

NBR

Material screws

Neradijantis plienas
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