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Be tvirtinimo komplekto.

Tech. Duomenys

Savybės Reikšmė

Konstrukcija Blokinė konstrukcija
Matavimo principas magnetinis
Darbinis slėgis 2 ... 6 bar
Darbinė terpė Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [6:4:4]
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei Negalima naudoti tepamo oro.
Aplinkos temperatūra -15 ... 60 °C
Perjungimo reikšmės  atkuriamumas +/- 0,2 mm
Suveikimo laikas < 30 ms
išjungimo laikas < 25 ms
Montavimo tipas Su kiauryme

su priedais
Skirstytuvo funkcija 3/2
Pneumatinis pajungimas Jungtis PK-3
Produkto svoris 14 g
Material housing Žalvaris

PA
POM

Darbo režimo displėjus optinis
Apsaugos klasė IP65
PWIS conformity VDMA24364-B2-L


