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Su NPT- tipo sriegiu.

Pavyzdys

Tech. Duomenys

Pilnas duomenų lapas- atskiros reikšmės priklauso nuo Jūsų konfigūracijos.

Savybės Reikšmė

Dydis 4
Serijos MS
Montavimo pozicija vertikalus +/- 5°
Kondensato drena Pilnai automatizuota

Rankinis pasukimas
pusiau automatinis

Konstrukcija Aktyvuotos anglies filtrai
Taurės apsauga Plastikinė apsauga

integruota kaip metalinė apsauga
Darbinis slėgis 0 ... 14 bar
Didžiausias oro pralaidumas atitinkamai oro kokybės klasei 360 l/min
Leidimas c UL us - Recognized (OL)
Darbinė terpė Suslėgto oro kokybė pagal ISO8573-1:2010 [1:4:2]

Inertinės dujos
Atsparumo korozijai klasė CRC 2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity VDMA24364-B1/B2-L
Saugojimo temperatūra -10 ... 60 °C
Oro švarumo klasė išėjime Oro kokybės klasė pagal ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
Terpės temperatūra 5 ... 30 °C
Liekamasis tepalas 0,003 mg/m3
Aplinkos temperatūra -10 ... 60 °C
Montavimo tipas Instaliavimas į liniją

su priedais
Pasirenkamas

Informacija atitinka RoHS
Material filter Aktyvuota anglis
Material housing Padengtas aliuminiu


