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skirta pavaroms DGC ir DGLI.

Tech. Duomenys

Savybės Reikšmė

Dydis 40
50

Dempferiavimas savireguliuojantis
Minkšta charakteristika

Montavimo pozicija Bet koks
Pozicijos atpažinimas Be
Maksimalus smūginis greitis 3 m/s
Darbo režimas vienpusio veikimo

stūmimo veiksmas
Atsparumo korozijai klasė CRC 2
Aplinkos temperatūra -10 ... 80 °C
Montavimo tipas Su užraktu
Informacija Be vario ir PTFE.

atitinka RoHS
Informacija apie stūmoklio kotą aukštai legiruotas plienas


