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Tech. Duomenys

Savybės Reikšmė

Skirstytuvo funkcija 5/3 uždaras
Veikimo būdas elektrinis
Plotis 76 mm
Standartinis nominalus srauto debitas 4.800 l/min
Darbinis slėgis 3 ... 16 bar
Konstrukcija Stūmoklio šliaužiklis
Numetimo tipas mechaninė spyruoklė
Apsaugos klasė IP65
Nominalus dydis 18 mm
Tinklelio matmuo 82 mm
Oro išmetimo funkcija droseliuojamas
Sandarinimo principas švelnus
Montavimo pozicija Bet koks
Atitinka standartus ISO 5599-1
Rankinis valdymas su priedais, fiksacija
Valdymo tipas valdoma
Valdomas oro tiekimas Vidinis
Srauto kryptis nereversuojamas
Išjungimo laikas 290 ms
Įjungimo laikas 85 ms
Darbinė terpė filtruotas suslėgtas oras, filtravimo elementas 40 µm, suteptas arba ne
Reikalavimai darbinei ir valdymo terpei Galima naudoti oro tepimą (pradėjus tepti, tolimesniam darbui oro 

tepimas būtinas)

Atsparumo korozijai klasė CRC 2 - Moderate corrosion stress
PWIS conformity VDMA24364-B2-L
Terpės temperatūra -10 ... 60 °C
Aplinkos temperatūra -10 ... 50 °C
Produkto svoris 2.600 g
Elektrinis pajungimas Per F ritę, turi būti atskirai sutvarkyta
Montavimo tipas Su kiauryme
Valdomas išmetimo portas 82 Be kanalo
Valdomas išmetimo portas 84 Be kanalo
Pneumatinis pajungimas, portas 1 Pajungimo plokštė pagal ISO 5599-1, dydis 4
Pneumatinis pajungimas, portas 2 Pajungimo plokštė pagal ISO 5599-1, dydis 4
Pneumatinis pajungimas, portas 3 Pajungimo plokštė pagal ISO 5599-1, dydis 4
Pneumatinis pajungimas, portas 4 Pajungimo plokštė pagal ISO 5599-1, dydis 4
Pneumatinis pajungimas, portas 5 Pajungimo plokštė pagal ISO 5599-1, dydis 4
Material seals NBR
Material housing Aliuminis


