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tinka apvaliems cilindramas CRDSNU, tvirtinama ant priekinio arba 
galinio dangtelio.

Tech. Duomenys

Savybės Reikšmė

Dydis 20/25
Montavimo pozicija Bet koks
Atsparumo korozijai klasė CRC 4 - Very high corrosion stress
PWIS conformity VDMA24364-B1/B2-L
Aplinkos temperatūra -40 ... 90 °C
Produkto svoris 228 g
Informacija atitinka RoHS
Material mounting ring aukštai legiruotas plienas
Material mounting aukštai legiruotas plienas, nerūdijantis
Material mounting pin aukštai legiruotas plienas
Material bearing PE
Material nut aukštai legiruotas plienas
Material screws aukštai legiruotas plienas


