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Kenmerk Waarde

Max versterkingsfout 0,2 %
Absolute nauwkeurigheid van de referentiespanning 0,4 %
Aantal analoge ingangen 2
Resolutie 12 Bit
Ingangsfilter Laagdoorlaatfilter 16 Hz
Ingangsspanningsbereik 0 ... 10 V
Max. belastingsstroom van de referentiespanningsbron 8 mA
Max offsetfout 1,5 mV
Min ingangsweerstand 200 kOhm
Referentiespanning 10 V
Typische stroomverbruik plug-in module 10 mA
Productgewicht 55 g
Absolute nauwkeurigheid van de omvormer < 0,3 % FS
Niet-lineariteit 3 LSB
Elektrische aansluiting ingangen Klemmenstrook

9-polig
Inbouwplaats vanaf 3 opwaarts


