
Zuignap 
VAS-30-1/8-NBR-CT
Artikelnummer: 183510

1 / 101/07/2010 – Wijzigingen voorbehouden – Festo AG & Co. KG

met dichtingsring OL.
Einde productie. Leverbaar tot 2010.

Informatieblad

Kenmerk Waarde

Nominale diameter 3 mm
Zuignapdiameter 30 mm
Rendement aanzuigdiameter 25 mm
Constructieve opbouw Vacuümaansluiting bovenaan

rond, standaard
Bedrijfsmedium atmosferische lucht
Omgevingstemperatuur -20 ... 80 °C
Afschuifkracht bij 70% vacuüm 34 N
Bevestigingsschroefdraad G1/8
Zuignapbevestiging G 1/8
Vacuümaansluiting G1/8
Shore-hardheid 73
Materiaal - informatie draadplug hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal - tip vrij van koper en PTFE
Materiaal - informatie zuignapeenheid NBR


