
adresseerapparaat 
ASI-PRG-ADR
Artikelnummer: 18959
Einde productie
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Einde productie. Leverbaar tot 2023. Zie het Support Portal voor 
alternatieve producten.

Informatieblad

Kenmerk Waarde

Materiaal - opmerking RoHS conform
Aantal functietoetsen 5
Veldbus-interface, protocol AS-Interface SPEC 3.0
toegelaten belastingsstroom 100 mA
Bestand tegen kortsluiting ja
Bestand tegen overbelasting beschikbaar
Veldbus-interface, aantal polen/aders 5
Veldbus-interface, aansluittype Contactdoos
Veldbus-interface, aansluittechniek M12x1, A-gecodeerd volgens 61076-2-101
Display LCD-Display
Bedienelementen 5 toetsen

Folietoetsenbord
Afmetingen B x L x H 34 mm x 210 mm x 80 mm
Nominale bedrijfsspanning DC 28 V
spanningstoevoer Lithiumbatterij
CE-markering (zie conformiteitsverklaring) volgens EU-EMV-richtlijn
LABS-conformiteit VDMA24364-B2-L
Beschermingsgraad IP20
Omgevingstemperatuur 0 ... 40 °C
Productgewicht 610 g
Materiaal behuizing PA-versterkt


