
Zwaaiflens 
SSNG-40
Artikelnummer: 34292
Einde productie

1 / 101/04/2014 – Wijzigingen voorbehouden – Festo AG & Co. KG

met sferische lager, 
voor cilinders DNG, DNGU, bijbehorend lagerbok LBG.

Einde productie. Leverbaar tot 2015. Zie het Support Portal voor 
alternatieve producten.

Informatieblad

Kenmerk Waarde

Grootte 40
Gebaseerd op norm ISO 15552 (tot nu toe ook VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 

10290)

Corrosiebestendigheidsklasse KBK 2
Omgevingstemperatuur -40 ... 150 °C
Productgewicht 255 g
Materiaal - opmerking RoHS conform
Informatie materiaal bevestiging hooggelegeerd staal
Informatie materiaal, scharnierlager Staal

PTFE
Informatie materiaal schroeven Staal

verzinkt


