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Informatieblad

Kenmerk Waarde

Omgevingstemperatuur -25 ... 85 °C
Materiaal - opmerking RoHS conform
Geheugencapaciteit 32 Gigabyte
Gebruiksinstructies Het apparaat werd uitsluitend voor industrieel en commercieel gebruik 

ontwikkeld, ontworpen en gebouwd. Privégebruik van het apparaat is 
niet toegestaan.

Design microSDHC
Constructieve opbouw Design met MLC-geheugencellen (multi-level cellen)
Snelheidsklasse Class 10
Max. leessnelheid 20 MB/s
Max. schrijfsnelheid 20 MB/s
Aantal write-/delete-cycli 64 TBW


