
Elektrozawór
MFH-3-1/8-SEU
Numer produktu: 11121

Karta danych

Cechy Wartość

Funkcja zaworu 3/2 zamknięty monostabilny
Pneumatyczne przyłącze robocze G1/8
Ciśnienie robocze 0.5 bar...8 bar
Stopień ochrony IP65
Zgodność z LABS VDMA24364-B2-L
Przyłącze pneumatyczne 1 G1/8
Przyłącze pneumatyczne 2 G1/8
Przyłącze pneumatyczne 3 G1/8
Informacja o materiałach Zgodność z dyrektywą RoHS
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