
Gniazdo wtykowe
NTSD-WD-9
Numer produktu: 18527

Karta danych

Cechy Wartość

Typ mocowania Z nakrętką
Pozycja montażu dowolny
Waga produktu 30 g
Przyłącze elektryczne 4-pin

Gniazdo wtykowe kątowe
Zacisk śrubowy

Zakres napięcia roboczego AC 250 V
Obciążalność prądowa 16 A
Przepust kablowy Pg9
Dopuszczalna średnica kabla 6 mm...8 mm
Przekrój poprzeczny żył kabla 1.5 mm²
Stopień ochrony IP67
Temperatura otoczenia -5 °C...50 °C
Temperatura przechowywania -20 °C...70 °C
Zgodność z LABS VDMA24364-B2-L
Materiał obudowy PBT
Materiał styków Stop miedzi
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